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HALLO
WIELAND ELECTRIC

Tradition und Innovation - Fiir die Synergie aus diesen beiden
Leitmotiven steht Wieland mittlerweile seit iber 100 Jahren.

Wieland, das sind wir, der Weltmarktfihrer aus Bamberg, der seit der Griindung auf
sichere und innovative Elektroverbindungen setzt. Die Anfange des Unternehmens liegen
in der legendaren Wieland-Klemme, aber Stagnation steht uns nicht. So startete die
Wieland Electric GmbH zwar als reiner Komponentenhersteller, doch heute sind wir einer
der fihrenden Anbieter innovativer und zukunftsorientierter Komplettldsungen.

Der Fokus liegt hierbei auf den beiden Geschaftsbereichen ,,Building Solutions“ und
»Industry Solutions®. Der Building-Sektor fokussiert sich auf dezentrale Energieverteilung
in der Flache, Gebaudeautomation, Beleuchtung und steckbare Verbindungen rund um
den Oberbegriff Gebdude. Der Industry-Sektor konzentriert sich auf Systeme und Services
fir die funktionale Sicherheit von Maschinen, die industrielle Vernetzung sowie die
effiziente Energieverteilung vom Schaltschrank bis in die Flache in den Branchen
Maschinenbau, Wind, Fordertechnik und HVAC.

Dabei sind wir bei allen Projektschritten an der Seite unserer Kunden, von Beginn an.
Unsere hochkaratigen Expertenteams bieten Beratung, Service und Betreuung an.
Wir verstehen uns als Service-Dienstleister in Sachen Training und Know-how
rund um unsere Kernkompetenzen.
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GESIS®

FLEXIBLE + WIRTSCHAFTLICHE
RAUMAUTOMATION

Wir sind lhr erfahrener und verlasslicher Partner, um lhre Anforderungen im Gebaude sicher, effizient
und steckbar umzusetzen. Seit Giber 40 Jahren bieten wir mit unseren Steckverbindersystemen smarte

Losungen fiir die Gebaude- und Raumautomation, Stromversorgung und Lichtinstallation an.

Bei der Planung und Umsetzung eines effizienten Gebdudes missen wichtige

Faktoren flr den spateren Betrieb, wie Wirtschaftlichkeit und Anpassungsfahigkeit

der Immobilie, beriicksichtigt werden. Mit unserem modularen und duferst flexi-

blen Systembaukasten gesis® und Automatisierungsserie gesis® FLEX kbnnen viele

Applikationen innerhalb eines Gebdudes umgesetzt werden.

Durch die bedarfsgerechte Regelung und Steuerung der Raumbeleuchtung sowie
die Klimatisierung und Steuerung/Regulierung der Jalousien werden sowohl
Energieaufwand als auch Betriebskosten deutlich gesenkt. AuRerdem lassen sich
Erweiterungen, Raumumnutzungen oder -dnderungen problemlos und einfach

umsetzen.

WIRTSCHAFTLICHE
PLANBARKEIT

Das Steckverbinder-
system gesis® sichert
kalkulierbare Zeit- und
Projektabldufe und
gewahrleistet standar-
disierte Qualitatin Pla-
nung und Ausfihrung.

NACHHALTIGE
PROZESSQUALITAT
gesis®ist die standar-
disierte Schnittstelle

fur alle Gewerke der
Gebaudeinstallation und
-automation. Durch die
mechanische Kodierung
wird ein Fehlstecken
sicher vermieden.

SCHNELLERE
MONTAGE

Unsere steckbaren
Komponenten kirzen
die Montagezeiten
dank durchdachter
Schnittstellen und breit
gefécherter Anschluss-
techniken mit vorgefer-
tigten Leitungssatzen
aufein Minimum.

DAS SYSTEM FUR:
+ KRANKENHAUSER

+ ALTEN- UND
PFLEGEHEIME

+ VERWALTUNGS-
GEBAUDE

+ HOTELS
+ SCHULEN
+ ZWECKBAUTEN

wieland



KOSTENREDUKTION DURCH
DEZENTRALE INSTALLATION.

Eine auf ,Smart Installation Konzepten” beruhende Verkabelung erzeugt

klare Installationsstrukturen. In Kombination mit der Steckbarkeit fuhrt

dies zu einem schnell und sicher zu installierendem System. Durch die

konsequente Drehstromverkabelung bis kurz vor den Verbraucher wird

zudem der Spannungsfall reduziert und somit die Energieeffizienz erhéht. ﬂ

konventionell

Leitungslange

Leitungslangen mit Wieland:
SMART INSTALLIEREN - EFFIZIENT PLANEN + WIRTSCHAFTEN ca. 30 % von konventionell

POTENZIAL NUTZEN Mit einer smarten Gebaudeautomation

Mit unserem gesis® Installationssystem kann der Energiebedarf eines Ge-

haben wir die Elektroinstallation revo- baudes nachhaltig gesenkt werden. _
lutioniert. Hochgradig qualitative und Unser hochflexibles System, das auf g
langlebige Komponenten Giberzeugen der Grundidee eines Bussystems F
durch 70 % Zeit- und 30 % Kosten- basiert, bietet mit seinen steckbaren _g
ersparnis! gesis® istim Stil eines Installationskomponenten eine ﬂ
Baukastensystems konzipiert: Alle hochwirtschaftliche Basis fir alle Brandlast
Produktgruppen erganzen sich Bauprojekte. Die Investition in Automa-
und erméglichen eine smarte und tionstechnik armortisiert sich bereits Brandlast
wirtschaftliche Elektroinstallation von nach Wemgen Betr]ebsjahren' Auch entsprechend ca. 30 %
der Verteilung bis hin zum Verbraucher. eine spatere Nutzungsanderung im

Lebenszyklus des Gebaudes kann

einfach umgesetzt werden.

Die dezentralen und steckbaren Pro- %

dukte bringen besonders bei Projek- E,

ten mit einer groflen Anzahl von sich _Ez

wiederholenden Rdumen ihren vollen

Mehrwert in puncto Schnelligkeit und Technikraum

dauerhafter Wirtschaftlichkeit zum

Einsatz. Technikraum reduziert

auf 50 %!

gesis® Steckverbinder N ‘M} @
sicher + schnell + flexibel KNX #oToR INFERFACE

6 wieland




SYSTEMVERGLEICH

VORTEILE DER DEZENTRALEN INSTALLATION ‘ ‘ ‘ T

« Schafft einfache, zukunftssichere Strukturen 2)))

« Horizontale Versorgung wie gewdhnlich &#. I ‘

« Vertikale Versorgung in Strangen aus der Verteilung \,!
in der Verteilung bleiben lediglich die Schutzgerate ; PO Iﬂm‘ 4%‘ Q

(FI/LS) sowie die Systemgeréte fir das Bussystem

7/

=S WA WA WA

=

/s

« Mehr Nettogeschossflache ,
durch kleinere Technikrdume —

X/

\/

XA

Ar\-.\

;‘

« Energie und Bussignale werden durchgeschleift

« Raumautomationsgeréate befinden sich im
jeweiligen Raum

)

KONVENTIONELLE
ZENTRALE
INSTALLATION

DEZENTRALE
SMART
INSTALLATION

vs wieland 7
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enocean MOTOR INTERFACE

IHR NUTZEN

+ flr Deckeneinbau
+ fir Wandmontage
+ fir Bodeneinbau
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GESIS® FLEX

DIE BAUFORM MACHTS.

KOMPAKT

« Geringe Bauhohe

« Ideal fir Boden, Wand, Decke,
Kabelrinne

« Einfache Integration in Neubau
und Sanierung

PROJEKTIERUNGSFREUNDLICH

« Modulare Planung
« Standardisierte Funktionen

« Standardmodule - keine
projektspezifischen Produkte

« Keine Verdrahtungsplane notwendig

STECKBAR

+ 100 % steckbarer Modulbaukasten
« Steckbare Zu-/Abgangsleitungen

« Schnelle und fehlerfreie Installation

VIELFALTIG

« 15 verschiedene Erweiterungs-
module verfigbar

« EnOcean und SMI Gateway
« Dali Gateway und Aktoren

MONTAGEFREUNDLICH

« Optimale Montage im Doppelboden
oder an/unter der Kabelrinne

« Alle Leitungen von einer Seite
« Schnellmontage-Zubehér

« Stecken anstelle von Verdrahten

DEZENTRAL

« Deutlich reduzierte Leitungslangen
« Funktion bei Busausfall

« Kleinere Unterverteilung /
Technikrdume

MODULAR

« Nur bendtigte Funktionen
werden installiert

« Nur eine physikalische Adresse

« 6 Erweiterungsmodule je Basis-
modul in freier Zuordnung

INBETRIEBNAHMEFREUNDLICH

« Integrierte Handbedienung

« Vorab-Funktionstest ohne
Busanbindung

« Wechseln von Erweiterungsmodulen
ohne neue Programmierung

ZUKUNFTSSICHER

« Standardisierte Bussysteme
« Einfach steckbar erweiterbar

« Reiheneinbaugerate integrierbar

wieland



APPLIKATION

ZWECK-
GEBAUDE

EINSATZBEREICH

Kompakte, modulare und steckbare
Elektroinstallation und Raumauto-
mation von Blroraumen, Labor- und
Versuchseinrichtungen, Kantinen.

LOSUNGEN

« Dezentrale, modulare Raum-
automation mit gesis® FLEX

» Tageslichtabhangige
Beleuchtungsregelung

« Lokale und zentrale
Sonnenschutzsteuerung = —

« Installationslésungen

firBoden, Wand, Decke | i L
rrrrrrrr I X A S

VORTEILE | J\ J\ o
« Ubersichtliche und klar

strukturierte Raumfunktionen
« Schnelle, einfache Planung

und Installation = =
« Sehr flache Bauform fur |

niedrige Einbaurdume BURO RAUMAUTOMATION
« Einfache Anpassungen

bei Nutzungsanderung « Bedarfsgefiihrte Lichtregelung
« Flexibilitat sichert langfristigen « Jalousiesteuerung mit lokaler Sicherung

Werterhalt der Immobilie « Einbindung konventioneller Taster m

10 v wieland
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KLASSENZIMMER RAUMAUTOMATION

« DALI Lichtsteuerung
« SMI Sonnenschutzsteuerung
« Halbleiterausgang zur Heizventilsteuerung

« Einbindung konventioneller Taster

APPLIKATION

BILDUNG/
KONFERENZ

EINSATZBEREICH

Kompakte, modulare und steckbare
Elektroinstallation und Raumautoma-
tion von Unterrichtsrdumen, Lehrer-
zimmern und Verwaltungsbereichen,
Sport- und Turnhallen, Pausen- und
Aufenthaltsbereichen.

LOSUNGEN

« Dezentrale, modulare Raum-
automation mit gesis® FLEX

« Présenziberwachung fir Beleuch-
tungssteuerung und Energie-
optimierung

« Raumtemperaturregelung

« Sonnenschutzsteuerung

VORTEILE

« Schnelle, einfache Planung
und Installation

« Nachhaltige Reduzierung
des Energieverbrauchs

« Dezentrale Raumautomation,
ideal fir Renovierung

« Einfache Projektierung

« Hohe Funktionalitat fur
die Gebaudeautomation

vz wieland 11



APPLIKATION

KRANKEN-/
PFLEGEBEREICH

EINSATZBEREICH

Kompakte, modulare und steckbare
Elektroinstallation und Raumautomation
von Patientenzimmern, Verwaltungsbe-
reichen, Untersuchungszimmern, Kiichen,
Aufenthaltsrdumen sowie in Ambulanz-
und Versorgungsbereichen.

LOSUNGEN

 Dezentrale, modulare Raum-
automation mit gesis® FLEX

« Farblich und mechanisch
kodierte Stecksysteme

« Vorkonfektionierte, abfallfreie
Elektroinstallation

« Belegungsabhangige Raum-
temperaturregelung

« Sonnenschutzsteuerung

VORTEILE

« Sichere, saubere und
Ubersichtliche Installation

» Hohe Verfligbarkeit der
Raumautomation

« Standardisierte Rauminstallation
(Patientenzimmer)

« Einfache Sanierung durch
dezentrale Raumautomation

« Automatisierungsfunktionen
einfach umsetzbar

12 v wieland
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POWER

Flachleitung / flat cable

PATIENTENZIMMER RAUMAUTOMATION

« Lichtsteuerung
« LUftungssteuerung (im Nassbereich)
« Beschattungssteuerung mit lokaler Sicherung KNX

« Einbindung konventioneller Taster



e APPLIKATION

e HOTEL

EINSATZBEREICH

Kompakte, modulare und steckbare
Elektroinstallation und Raumautoma-
tion von Hotelzimmern, Wirtschafts-
bereichen (Kiche, Restaurant), Verwal-
tungsbereichen, Konferenzraumen,
Eventbereichen, Foyers.

LOSUNGEN

« Dezentrale, modulare Raum-
automation mit gesis® FLEX

« \Vorkonfektionierte, abfallfreie
Elektroinstallation

« Komfortable Beleuchtungssteuerung

=y @E m ‘ ]:@ o « Bedarfsgerechte Raum-

temperaturregelung

« Batterielose Funktechnik mit EnOcean

VORTEILE

« Komfortable Raumautomation
sorgt fir Wohlfihlatmosphére

POWER

« Rationelle Installation durch
standardisierte Raume

HOTELZIMMER RAUMAUTOMATION
« Einfache Umsetzung von Trends

enocean ) N
« DALI Lichtsteuerung durch raumweise Losung
FAN 104 « Saubere raumweise Sanierung
« SMI Sonnenschutzsteuerung _
) ) _ N ohne Betriebsunterbrechung
« Halbleiterausgang zur Heizventilsteuerung KNX

« Sichere Fensterstandlberwachung

« Einbindung konventioneller Taster tiber Funktechnik

vz wieland 13



GESIS® FLEX BASISMODULE

Einspeisungen 1- oder 3-phasig

1-PHASIG

Einspeisungen mit 1-phasigem Netzanschluss werden verwendet wenn die
angeschlossene Leistung gering ist. Die Durchverdrahtung innerhalb einer
gesis® FLEX Anordnung istimmer 3-phasig ausgelegt.

Einphasige Einspeisemodule briicken die drei spannungsfiihrenden Leiter.
Die angeschlossenen Erweiterungsmodule sind damit auf einem Aufen-
leiter angeschlossen, z. B. Schaltausgang 4-fach Ausgang 1-4 auf dem
angeschlossenen Aufenleiter.

3-PHASIG

Die Basismodule und Zwischeneinspeisungen sind flir 3-phasigen
230/400V Anschluss ausgelegt. Dies ist erforderlich um hohe Lasten an
die Erweiterungsmodule anschlieffen zu kdnnen. Sollen verschiedene Ein-
speisungen verwendet werden, kann dies Uber eine Zwischeneinspeisung
erfolgen. Die Ausgénge der Erweiterungsmodule sind fest auf die einge-
speisten Aulbenleiter verdrahtet, z. B. Schaltausgang 4-fach

Ausgang A1-L1; A2-12; A3-L3; A4-L3.

Ohne oder mit Steckersatz

OHNE STECKERSATZ

Die Gerateserie gesis® FLEX verfligt durchgangig tiber steckbare elektrische
Anschlisse. Die entsprechenden Stecker sind je nach ihrer Verwendung
aus verschiedenen gesis®-Produktlinien. Ist das gesamte Bauvorhaben mit
steckbarer Elektroinstallation geplant und kommen damit auch industriell
vorkonfektionierte gesis®-Leitungen zum Einsatz, empfiehlt sich die Vari-
ante ohne beigelegte Steckverbinder.

MIT STECKERSATZ

Wenn die Gerate in Einzelanwendungen betrieben werden oder keine
durchgdngige steckbare Elektroinstallation geplant ist, dann wahlen Sie
die Variante mit Steckersatz. Sie erhalten die Geréte inklusive aller zum
Anschluss notwendigen Steckverbinder. Diese haben einen Schraub-
oder Federkraftanschluss und eignen sich fir die gangigen Leitungstypen.

14 wieland



GESIS®FLEX - BASISMODULE

KNX-Basismodule
3-phasige Einspeisung

Das 3-phasig versorgte KNX Basismodul im flachen, auf Tragschiene montierbare AP-Gehé&use zum dezen-
tralen Einbau unterstltzt sechs Erweiterungsmodule. Sie verfligen tber alle gdngigen Ein-/Ausgange

und ermoglichen mit nur einer physikalischen Adresse eine umfassende Raumautomation. Die Hand-
bedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren,
elektrischen Verbindungen zu den Sensoren und Verbrauchern trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
ohne Gegenstecker gesis® KNX FLEX-BAS 83.020.0600.0
inklusive Gegenstecker gesis® KNX FLEX-BAS Z 83.020.0600.1
W 1x Buchse, GST18i5 Codierung schwarz, Netzeinspeisung 5-polig 92.953.4053.1
M 1x Buchse, BST14i2 Codierung griin, Buseinspeisung 2-polig 93.421.0553.1
B Stecker, KNX-Weiterleitung BST14i2 Codierung griin 93.422.0553.1

(nicht Bestandteil von 83.020.0600.1)

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung

Netz 230/400V; 16 A

Bus KNX TP1

Ausgange

Netz- und interner Bus zum Folgemodul

Bus KNX TP1

Abmessungen

Lange 117 mm, mit linker Abdeckung

Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Tragschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

KNX-Basismodule
1-phasige Einspeisung

Technische Anderungen vorbehalten

Das 1-phasig versorgte KNX Basismodul im flachen, auf Tragschiene montierbare AP-Gehause zum dezen-
tralen Einbau unterstitzt sechs Erweiterungsmodule. Sie verfligen tber alle gdngigen Ein-/Ausgange

und erméglichen mit nur einer physikalischen Adresse eine umfassende Raumautomation. Die Hand-
bedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren,
elektrischen Verbindungen zu den Sensoren und Verbrauchern trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
ohne Gegenstecker gesis® KNX FLEX-BAS SP 83.020.0601.0
inklusive Gegenstecker gesis® KNX FLEX-BAS SP Z 83.020.0601.1
W 1x Buchse, GST18i3 Codierung schwarz, Netzeinspeisung 3-polig 92.931.3053.1
M 1x Buchse, BST14i2 Codierung griin, Buseinspeisung 2-polig 93.421.0553.1
W Stecker, KNX-Weiterleitung BST14i2 Codierung griin 93.422.0553.1

(nicht Bestandteil von 83.020.0601.1)

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung

Netz 230V; 16 A

Bus KNX TP1

Ausgange

Netz- und interner Bus zum Folgemodul

Bus KNX TP1

Abmessungen

Lange 117 mm, mit linker Abdeckung

Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Tragschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

wieland 15



GESIS®FLEX - ERWEITERUNGSMODULE

Die Zwischeneinspeisungen im flachen, auf Tragschiene montierbare AP-Gehduse zum dezentralen Einbau
erlauben innerhalb des modularen Systemaufbaus eine vom Basismodul getrennte Netz-Einspeisung.
Damit konnen die Ausgangslasten auf verschiedene Sicherungskreise aufgeteilt werden. Es kann beliebig
oftim System integriert werden. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Auto-
mation und Installation.

Zwischeneinspeisungen
1- und 3-phasig

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
3-phasige Variante
ohne Gegenstecker gesis®FLEX-MS 83.020.0610.0
inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-MS Z 83.020.0610.1
W 1x Buchse, GST18i5 Codierung schwarz, Netzeinspeisung 5-polig 92.953.4053.1
1-phasige Variante
ohne Gegenstecker gesis®FLEX-MS SP 83.020.0611.0
inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-MS SP Z 83.020.0611.1
W 1x Buchse, GST18i3 Codierung schwarz, Netzeinspeisung 3-polig 92.931.3053.1
TECHNISCHE DATEN
Einspeisung
Netz
3-phasige Variante 230/400V; 16 A
1-phasige Variante 230V;16 A
Bus vom Vorgangermodul
Ausgange
Netz- und Busverbindung zum Folgemodul
Abmessungen
Lange 95 mm angereiht, 105 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
Hohe 44 mm, ohne Hutschiene
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache
Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Der Binareingang 8-fach 12V DC (SELV) zum Anschluss potentialfreier Kontakte, im flachen, auf Tragschiene
montierbare AP-Gehaduse zum dezentralen Einbau, wird vom Basismodul verwaltet. Er erhalt seine Netz-
8-fach und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermoglicht verschie-
dene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systeminte-
gration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.

Binareingange

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Gegenstecker gesis®FLEX-8/0(12) 83.020.0622.0

inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-8/0 (12) 83.020.0622.1
M 3x Stecker, GST 15i5 Codierung lichtblau, Bindreingénge 91.952.4353.0

TECHNISCHE DATEN
Einspeisung

Netz- und Busverbindung

Ausgédnge
Netz- und Busverbindung

16 wieland

Montagerahmen, siehe Seite 26
’:'* Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

vom Vorgédngermodul

zum Folgemodul

Eingédnge 8 (2x4); potentialgebunden 12V SELV

Abmessungen

Lange 95 mm angereiht, 105 mm mit rechter Abdeckung

Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Hutschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-

rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Technische Anderungen vorbehalten



GESIS®FLEX - ERWEITERUNGSMODULE

Jalousieausgang

2-fach AC, mit und ohne

Der Jalousieausgang 2-fach 230 V AC; 8 Aim flachen, auf Tragschiene montierbare AP-Gehause zum
dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhalt seine Netz- und Busversorgung vom vorge-
schalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermoglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die

Sicheru ng Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steck-
baren elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
Standard, ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/2W 83.020.0624.0
mit Sicherung, ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/2W F 83.020.0634.0
Standard, inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-0/2W Z 83.020.0624.1
mit Sicherung, inklusive Gegenstecker — gesis®FLEX-0/2W F Z 83.020.0634.1
W 2x Stecker, GST18i4 Codierung schwarz, Jalousieausgang 92.944.3053.1

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung
Netz- und Busverbindung vom Vorgéngermodul

Ausgénge

Netz- und Busverbindung

Jalousieausgange
Standard
mit Sicherung

zum Folgemodul

2; getrennt ansteuerbar
230VAC;8A
230V; 3,15 AT je Ausgang; Feinsicherung 5x20 mm

Abmessungen
Lange 130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
Hohe 44 mm, ohne Hutschiene
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache
Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Jalousieausgang Der Jalousieausgang 2-fach 24V DC; 3 Aim flachen, auf Tragschiene montierbare AP-Gehé&use zum dezen-
2-fach DC. mit und ohne tralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet und erhalt die Busversorgung vom vorgeschalteten Modul.
. ’ Die 24V DC Versorgung erfolgt von extern. Der umfangreiche Parametersatz ermdglicht verschiedene
Sicheru ng Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration.
Die nach IEC 61535 steckbaren elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
Standard, ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/2W DC 83.020.0627.0
mit Sicherung, ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/2W DC F 83.020.0637.0

Standard, inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-0/2W DC Z

mit Sicherung, inklusive Gegenstecker  gesis®FLEX-0/2W DC F Z

M 1x Buchse, GST15i2 Codierung lichtblau, DC Einspeisung

83.020.0627.1
83.020.0637.1

91.921.3353.0

M 2x Stecker, GST15i2 Codierung lichtblau, Jalousieausgang 91.922.3353.0

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung

Netz- und Busverbindung vom Vorgéngermodul

DC Einspeisung 24V DC;6A

Sicherung (nur bei 83.020.0637.x) 3 AFeinsicherung 5x20 mm, im Eingangskreis

Ausgange

Netz- und Busverbindung zum Folgemodul

Jalousieausgange 2; getrennt ansteuerbar

Standard DC entsprechend der Eingangsspannung/3 A

mit Sicherung wie Standard, jedoch mit 6,3 AT Sicherung in der Einspeisung

Abmessungen

Lange 95 mm angereiht, 105 mm mit rechter Abdeckung

Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Hutschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0
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GESIS®FLEX - DALI ANWENDUNG, STAND ALONE
UND ERWEITERUNGSMODULE

DALI Gateway gas l»phalasig verbsorgte ENX DbALI Gateway, im flad;}el?, auf Tragschiene montie(rjbarem AIP—Gehéuse, istzum
: : : ezentralen Einbau. Es kann bis zu 64 DALI2 Vorschaltgerdte in 16 Gruppen und in Einzel-EVG Ansteuerung
Kein Basismodul erforderlich verwalten. Esist als DALI 2 Single Master zertifiziert, unterstltzt alle gdngigen DALI Device Typen und
ermoglicht damit z. B. RGBW, Tunable White und die komplexe Farbsteuerung mittels Device Typ 8.
Die komfortable DCA bietet neben der Gruppierung und Definition der EVGs weitere Moglichkeiten wie z.B.
Zeitsteuerungen zur Realisierung von HCL Vorgaben. Die Parametrierung erfolgt mit der ETS ab Version 5.
Am Modul kdnnen Fehler und Statusmeldungen abgerufen sowie die DALI Gruppen angesteuert werden.
Der 5-polige Ausgang beinhaltet DALI+/-, L, N und PE. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbin-
dungen zu den Sensoren und Verbrauchern trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Gegenstecker gesis® KNX FLEX-DA64 83.020.0643.0

inklusive Gegenstecker gesis® KNX FLEX-DA64 Z 83.020.0643.1
M 1 x Buchse, GST18i3 Codierung schwarz, Netzeinspeisung 3-polig 92.931.3053.1
W 1 xBuchse, BST14i2 Codierung griin, Buseinspeisung 2-polig 93.421.0553.1
M 1 x Stecker, GST18i5 Codierung pastellblau, DALl + Netzausgang 92.954.4453.0

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung

Netz 230V; 16 A
Bus KNX TP1
Ausgange

KNX Bus KNX TP1

DALI Ausgang

DALI Stecksystem

1; fur maximal 64 DALI Vorschaltgeréte gemafl EN62386-102
Netz; 230V, 16 A

W GST18i5 Codierung pastellblau, Buchsenteil im Modul

Abmessungen

Lange 160 mm

Breite 144 mm, 215 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Hutschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

DALI Ausgang Der DALI2 Ausgang 3-fach (DALI +230 V) mit drei getrennt steuerbaren Broadcast-Kanalen fir jeweils 16
3-fach Signal +230V DALI EVGs wird vom Basismodul verwaltet. Das flache auf Tragschiene montierbare AP-Gehaduse ist zum

dezentralen Einbau geeignet. Es erhalt seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Die
Ausgange sind 5-polig steckbar und liefern das DALI Signal und die Netzversorgung mit 230 V. Der umfang-
reiche Parametersatz ermoglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt
Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbin-
dungen trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/3DAAC 83.020.0641.0

inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-0/3DAAC Z 83.020.0641.1
M 3 x Stecker, GST15i5 Codierung pastellblau, DALI+Netz-Ausgang 91.952.4453.0

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung
Netz- und Busverbindung vom Vorgdngermodul
Ausgdnge
Netz- und Busverbindung zum Folgemodul
DALl Ausgange 3
DALI je 16 DALI2 EVGs im Broadcast Betrieb
Netz je230V; 16 Aungeschaltet
DALI Stecksystem W GST15i5, pastellblau, Buchsenteil im Modul
Abmessungen
Lange 130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
Hohe 44 mm, ohne Hutschiene
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache
Zubehor

Basis- und Erweiterungsmodule aus der gesis®FLEX Serie
Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Technische Anderungen vorbehalten
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GESIS®FLEX - DALI ERWEITERUNGSMODUL

DALI Ausgang
4-fach

Der DALI Ausgang furr vier getrennt steuerbare Broadcast-Kanale fiir jeweils 16 DALI EVGs im flachen, auf
Tragschiene montierbare AP-Gehause zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhélt seine
Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermoglicht verschie-
dene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegra-
tion. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/4DA 83.020.0630.0

inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-0/4DAZ 83.020.0630.1
W 4 x Stecker, GST15i2 Codierung pastellblau, DALI-Signalausgang 91.922.3453.0

TECHNISCHE DATEN
Einspeisung
Netz- und Busverbindung

vom Vorgangermodul

Ausgange
Netz- und Busverbindung zum Folgemodul
DALI Ausgénge 4, fr je 16 DALI EVGs, alle an einen Ausgang angeschlossenen
DALI EVGs arbeiten im Broadcast-Betrieb
Abmessungen
Lange 130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
Hohe 44 mm, ohne Hutschiene
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache
Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0
Y-Leitung Zusammenfihrung von 230V + DALI Signal, siehe Seite 25

DALI Adapterleitungen

zwischen gesis® FLEX Modulen

und DALI Verkabelungen

Die verschiedenen Adapterleitungen werden benétigt um direkt steckbar von den gesis® FLEX Modulen auf
die Leuchtenverkabelung mit verschiedenen gesis® Stecksystemen adaptieren zu kénnen. Ebenfalls wird
beim Anschluss von 64 DALI Leuchten auf Grund der hohen Last oder gewiinschter Stromkreisaufteilung eine
erneute 230V Einspeisung erforderlich. Dabei wird das DALI Signal weitergeschleift und nicht erneut von einer
zentralen Stelle nachgezogen.

Y-Leitung Bezeichnung Bestell-Nr.
GST15i2 + GST18i3 Einspeisung DALI B DALI-Einspeisung 2-polig, Stecker GST15i2 Codierung pastellblau
auf GST18i5 Einspeisung Netz W Netzeinspeisung 3-polig, Stecker GST18i3 Codierung schwarz

Ausgang B Leuchtenstrang 5-polig DALI+Netz, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau

Leitung 0,5 m, Brandklasse Cca 99.405.9999.8

Leitung 2,0 m, Brandklasse Cca 99.417.9999.8
Y-Leitung Bezeichnung Bestell-Nr.
GST18i5 (HUI’ DAL') + Einspeisung DALI B DALI-Einspeisung 2-polig, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau
GST18i3 auf GST18i5 Einspeisung Netz W Netzeinspeisung 3-polig, Stecker GST18i3 Codierung schwarz

Ausgang B Leuchtenstrang 5-polig DALI+Netz, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau

Leitung 0,5 m, Brandklasse B2ca 99.431.9999.8
Adapterleitung Bezeichnung Bestell-Nr.
GST18i5 auf GST15i2 Einspeisung DALI M DALI-Einspeisung 2-polig, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau

Ausgang W DAL, Stecker GST15i2 Codierung pastellblau

Leitung 0,5 m, Brandklasse B2ca, weitere Leitungslangen auf Anfrage 99.433.9999.8
Adapterleitung Bezeichnung Bestell-Nr.
GST18i5 auf offenes Ende Einspeisung DALI B DALI-Einspeisung 2-polig, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau

Ausgang Offenes Ende

Leitung 0,5 m, Brandklasse Cca 99.403.1574.0

Leitung 2,0 m, Brandklasse Cca, weitere Leitungslangen auf Anfrage 99.411.1574.0
Adapterleitung Bezeichnung Bestell-Nr.
GST15i5 auf GST18i5 Einspeisung DALI+Netz M DALI-Einspeisung 5-polig, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau

Ausgang W Leuchtenstrang 5-polig DALI+Netz, Stecker GST18i5 Codierung pastellblau

Leitung 0,5 m, Brandklasse Cca, weitere Leitungslangen auf Anfrage

Technische Anderungen vorbehalten

99.400.2866.4
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GESIS®FLEX - ERWEITERUNGSMODULE

Schaltausgang Der Relaisausgang 4-fach 230 V AC; 16 Aim flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehduse zum

4-fach. Standard dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhalt seine Netz- und Busversorgung vom vorge-
’ schalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermoglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die

und C-Last Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steck-

baren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
Standard Relais, ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/4 83.020.0623.0
C-Last Relais, ohne Gegenstecker gesis®FLEX-0/4 P 83.020.0626.0
Standard Relais, inklusive Gegenstecker  gesis®FLEX-0/4 Z 83.020.0623.1
C-Last Relais, inklusive Gegenstecker ~ gesis®FLEX-0/4P Z 83.020.0626.1
W 4x Stecker, GST18i3 Codierung schwarz, Ausgang 92.932.3053.1

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung

Netz- und Busverbindung vom Vorgéngermodul

Ausgénge

Netz- und Busverbindung zum Folgemodul

Relaisausgange

Standard (83.020.0623.x) 230V; 16 Aohmsche Last

C-Last (83.020.0626.x) 230V; 16 Amax. 140 pF

Abmessungen

Lange 130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Hutschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-

rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Scha[tausga ng Der Relaisausgang fiir Notbeleuchtungen 3-fach 230 VAC; 16 Aim flachen, auf Tragschiene montierbaren
3-fach. Notlicht AP-Gehduse zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhélt seine Netz- und Busversor-
’ gung vom vorgeschalteten Modul. Die steckbaren 4-poligen Ausgénge stellen N, PE, permanente 230V und
geschaltete 230V zur Verfligung. Der umfangreiche Parametersatz erméoglicht verschiedene Automations-
funktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC
61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Gegenstecker gesis®FLEX0/3 EL 83.020.0636.0

inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-0/3ELZ 83.020.0636.1
3x Stecker, GST18i4 Codierung kieselgrau, Ausgang 92.944.3553.0

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung
Netz- und Busverbindung vom Vorgéangermodul (Netz wird durchgeschleift)
Ausgdnge
Netz- und Busverbindung zum Folgemodul
Relaisausgénge 3; potentialgebunden 230 V; 16 A
4-polig ausgefiihrt mit N, PE, geschaltetem und nicht
geschaltetem AuRenleiter
Abmessungen
Lange 130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
Hohe 44 mm, ohne Hutschiene
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache
Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0
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GESIS®FLEX - ERWEITERUNGSMODULE

Halbleiterausgang
AC 230V, mit und ohne
Sicherung

Der Halbleiterausgang 4-fach 230V AC; 0,5 Aim flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehause zum

Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steck-
baren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation. Bei den Varianten 83.020.0632.x ist

Bezeichnung

jeder Ausgang ist mit einer Feinsicherungen 0,5 AT abgesichert.

dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhalt seine Netz- und Busversorgung vom vorge-
schalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermoglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die

ohne Sicherung, ohne Gegenstecker

mit Sicherung, ohne Gegenstecker

ohne Sicherung, inklusive Gegenstecker
mit Sicherung, inklusive Gegenstecker

B 4x Stecker, GST15i2 Codierung schwarz, Halbleiterausgang

TECHNISCHE DATEN

Typ Bestell-Nr.
gesis®FLEX-0/4 HLAC 83.020.0631.0
gesis®FLEX-0/4 HLACF 83.020.0632.0

83.020.0631.1
83.020.0632.1

gesis®FLEX-0/4 HLAC Z
gesis®FLEX-0/4 HLACF Z

91.922.2053.1

Einspeisung
Netz- und Busverbindung
Ausgédnge

Netz- und Busverbindung
Halbleiterausgénge

Absicherung bei 83.020.0632.0/1

Abmessungen
Lange

Breite

Hohe

Montage

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26

vom Vorgédngermodul

zum Folgemodul

4; potentialgebunden 230V; 0,5 A; 2-polig ausgefihrt mit N und

geschaltetem Aufenleiter
0,5 AT, Feinsicherung 5x20 mm

130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
44 mm, ohne Hutschiene

Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Halbleiterausgang

DC 24V, elektronisch gesichert

Technische Anderungen vorbehalten

Der Halbleiterausgang 4-fach 24V DC; 0,5 Aim flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehduse zum

dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Jeder Ausgang ist elektronisch abgesichert. Bus-

und Netzversorgung kommen vom vorgeschalteten Modul, die 24V DC werden separat eingespeist. Der
umfangreiche Parametersatz erméglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene

Bezeichnung

erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen
Verbindungen trennen Automation und Installation.

ohne Gegenstecker
inklusive Gegenstecker

M 1x Buchse, GST15i2 Codierung lichtblau, DC-Einspeisung
W 4x Stecker, GST15i2 Codierung lichtblau, Halbleiterausgang

TECHNISCHE DATEN

Typ Bestell-Nr.

gesis®FLEX-0/4 HLDC 83.020.0633.0

gesis®FLEX-0/4 HLDC Z 83.020.0633.1
91.921.2353.0

91.922.2353.0

Einspeisung

Netz- und Busverbindung
DC-Versorgung
Ausgange

Netz- und Busverbindung
Halbleiterausgénge

Absicherung

Abmessungen
Lange

Breite

Hohe

Montage

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26

vom Vorgéngermodul (Netz wird durchgeschleift)
24V DC, extern

zum Folgemodul
4; potentialgebunden 24V DC; 0,5 A
2-polig ausgefihrt mit+/ -

elektronisch gegen Uberlast und Kurzschluss

130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung
149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
44 mm, ohne Hutschiene

Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

wieland
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GESIS®FLEX - ENOCEAN ANWENDUNG, GATEWAY KNX -
ENOCEAN UND ENOCEAN TASTER

KNX - EnOcean Gateway

Das bidirektionale Gateway flir 32 Kanale ist ein eigenstandiges KNX Gerat im flachen, auf Tragschiene
montierbaren AP-Gehduse zum dezentralen Einbau. Das Gateway orientiert sich an den EnOcean Equipment
Profilen (EEP). Neben einer Software zur Inbetriebnahme steht eine komfortable Handbedienung tiber ein
Display zur Verfiigung. Die ETS Applikation verflgt zusétzlich Uber einen umfangreichen Logik/Regelbereich.
Der KNX Anschluss ist steckbar ausgefiihrt.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
ohne Gegenstecker gesis®FLEX-ENO32B 83.020.0628.2
inklusive Gegenstecker gesis®FLEX-ENO32B Z 83.020.0628.3
B 1x Buchse, BST14i2 Codierung griin, KNX-Eingang 93.421.0553.1
W Stecker, BST14i2 Codierung griin, KNX-Weiterleitung, 93.422.0553.1
(nicht Bestandteil von 83.020.0628.3)

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung

Bus KNXTP1

EnOcean Signale nach EEP 32 Kanale; umschaltbar bidirektional

Ausgénge

Bus KNX TP1

EnOcean Signale 32 Kanale; umschaltbar bidirektional, alle aktuellen EEPs
Abmessungen

Lange 126 mm

Breite 144 mm, 215 mm inkl. Stecker und Leitung

Hohe 44 mm, ohne Hutschiene

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-

rahmen oder auf ebener Montagefléche

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Funktaster Herstel-
lerneutral 2-/4-Kanal

Batterielose und wartungsfreie 2-/4-Kanal-Funktaster zur direkten Steuerung von Aktorik. Die Wippen in
neutraler Mittelstellung sind mit| /0 bzw. Auf / Ab (A v ) Symbolen beschriftet. Diese Taster mit dem Mal}
55x55mm erlauben den Einbau in verschiedene Designs verschiedener Hersteller wie z. B.: Berker: S1, B1,
B3, B7 Glas | Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit | Jung: A500, A plus | Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
Funktaster 2-Kanal, EnOcean, weill*, mit1/0 Symbolen F0.000.0005.6
z.B. Beleuchtungssteuerung

Funktaster 4-Kanal, EnOcean, weily*, mit1/0 Symbolen F0.000.0005.7
z.B. Beleuchtungssteuerung

Funktaster 2-Kanal, EnOcean, weily*, mit Auf / Ab Symbolen F0.000.0005.8
z.B. Jalousiesteuerung

Funktaster 4-Kanal, EnOcean, weils*, mit Auf / Ab Symbolen F0.000.0005.9

z.B. Jalousiesteuerung

* die Farben / Oberflachen Anthrazit und Alu lackiert auf Anfrage

Funktaster Herstel-
lerneutral 2-/4-Kanal

22 wieland

Diese Tasterserie hat eine glédnzende, glatte Oberflache. Die 2-/4-kanaligen Funktaster sind batterielos und
wartungsfrei. Die Wippen sind in neutraler Mittelstellung und ohne Beschriftung oder mit 1/0 bzw. Auf/Ab
Symbolen. Zu diesen Tastern passen die unten gelisteten Rahmen.

Bezeichnung

Typ

Bestell-Nr.

Funktaster 2-Kanal, EnOcean,
z.B. Beleuchtungssteuerung

Funktaster 4-Kanal, EnOcean,
z.B. Beleuchtungssteuerung

Funktaster 2-Kanal, EnOcean,
z.B. Jalousiesteuerung

reinweifls*, mit1/0 Symbolen

reinweil*, mit1/0 Symbolen

reinweil*, mit Auf / Ab Symbolen

F0.000.0025.0

F0.000.0025.1

F0.000.0025.2

Funktaster 4-Kanal, EnOcean, reinweil*, mit Auf /Ab Symbolen F0.000.0025.3
z.B. Jalousiesteuerung

Funktaster 2-Kanal, EnOcean reinweil*, ohne Bedruckung F0.000.0025.4
Funktaster 4-Kanal, EnOcean reinweil*, ohne Bedruckung F0.000.0025.5
1-fach Rahmen reinweil* F0.000.0025.6
2-fach Rahmen reinweil* F0.000.0025.7
3-fach Rahmen reinweif* F0.000.0025.8

* die Farben / Oberflachen Piano schwarz und Alu lackiert auf Anfrage

Technische Anderungen vorbehalten



GESIS®FLEX - ZUBEHOR

Netzteil 24V DC,30W Das Netzteil 24V DC; 30 Wim flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehduse zum dezentralen Einbau
l&sst sich an das Systems anreihen. Es erhalt seine Netzversorgung vom Vorgangermodul und gibt die
Netz- und Busversorgung an angereihte Module weiter. Der Ausgang ist parallel auf drei 2-polige Steckver-
binder gefihrt.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Sicherung, ohne Gegenstecker gesis® FLEX-PS 24/30 83.020.0640.0

ohne Sicherung, inklusiv Gegenstecker gesis®FLEX-0/4 HLDC Z 83.020.0640.1
W 3 x Stecker, GST15i2 Codierung lichtblau, DC Ausgang 91.922.3553.0

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung
Netz- und Busverbindung vom Vorgéngermodul
Ausgange
Netz- und Busverbindung zum Folgemodul
DCAusgang 24V DC; 1,25A
2-polig (parallel auf drei 2-polige Steckverbinder gefthrt),
Abschaltung bei Laste >33 W (Einschalten im Hiccup Mode)
Abmessungen
Lange 95 mm angereiht, 105 mm mit rechter Abdeckung
Breite 149 mm, 270 mm inkl. Stecker und Leitung
Hohe 44 mm, ohne Hutschiene
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache
Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Systemgehéuse REG Das REG Modulist systemkonform zum flachen, auf Tragschiene montierbare AP-Modulsystem zum
fiir 4TE dezentralen Einbau. Es kann Reiheneinbaugerate nach DIN 43880 mit vier Teilungseinheiten aufnehmen.

Vom vorgeschalteten Modul wird die Netz- und Busversorgung zum nachsten Modul weitergeleitet. Die
Netzversorgung kann intern abgegriffen werden. Je nach Variante ist ein Klarsichtschutzdeckel zum Schutz
der Einbauten angebracht, Kabeleinflihrungen bereits integriert oder bauseits einzubringen.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

ohne Verschraubungen, ohne Deckel gesis®FLEX-REG4 83.020.0660.0

inklusive Verschraubungen, ohne Deckel gesis® FLEX-REG4 V 83.020.0661.0
: ohne Verschraubungen, inklusive Deckel gesis®FLEX-REG4 D 83.020.0662.0
R inklusive Verschraubungen, inklusive Deckel gesis®FLEX-REG4 DV 83.020.0663.0

TECHNISCHE DATEN

Einbaumoglichkeit Reicheneinbaugerate nach DIN 43880
90 mm (quer zur Hutschiene) /4 TE (72 mm) /
nach oben offen

Einspeisung Netz vom Vergangermodul kann intern abgegriffen werden

Durchverdrahtung Netz- und Busweiterleitung vom Vorganger- zum
Folgemodul

Kabeleinfiihrungen fur Leitungsdurchmesser 5-9 mm 1x; 7-13 mm 2x

Abmessungen

Lange 130 mm angereiht, 140 mm mit rechter Abdeckung

Breite 140 mm, ohne Verschraubungen

Hohe 173 mm, mit Verschraubungen

Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-

rahmen oder auf ebener Montageflache

Zubehor

Montagerahmen, siehe Seite 26
Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Technische Anderungen vorbehalten wieland 23



GESIS®FLEX REG - ZUBEHOR

FI/LS Kombination

Die FI/LS Kombination mit dem Flachleitungsabgriff fiir die Wieland 10 mm? Flachleitung dient zur dezen-
tralen Absicherung und ist eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Geh&duse zum dezentralen
Einbau. Sie kann mechanisch an das gesis® FLEX System angereiht werden und gibt die gesis® FLEX Bus-
und Netzverdrahtung an das Folgemodul weiter. Der abgesicherte Ausgang ist nach [EC 61535 steckbar

ausgefihrt.
Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
FI/LS Kombination gesis®FLEX-REG FI/LS (G0.000.0667.3

TECHNISCHE DATEN

Anschliisse

Eingang
Anschlussleitung Eingang
FI/LS Nennstrom

FI/LS Fehlerstrom I1An
FI/LS Charakteristik

Ausgénge

Durchverdrahtung

Gehduse

Gerat FI/LS
Abmessungen (ohne Leitungen)
Lange

Breite

Hohe
Montage

Zubehor
Montagerahmen, siehe Seite 26

Flachleitungsadapter 10 mm? Wieland 92.050.9153.1; Abgriff L1
am Flachleitungsadapter, kann auf L2/L3 gedndert werden

1,5 m/4 mm?

16A

30 mA

B

M 1x GST18i3 Codierung schwarz
Netz- und Busweiterleitung vom Vorganger- zum Folgemodul

gesis®FLEX REG4 ohne Klarsichtdeckel
ABB DS201 B16 0,03 A

130 mm angereiht, 160 mm mit linker und rechter Abdeckung

215 mm, inklusive notwendigem Biegeradius fir die Leitungen,
ohne Flachleitungsadapter

80 mm, ohne Hutschiene

Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Netzteil
24V, 2,4 A

24 wieland

Die Spannungsversorgung dient der Versorgungvon 24V DC Verbrauchern und ist eingebaut in das auf
Tragschiene montierbare AP-Gehduse zum dezentralen Einbau. Sie ist nicht als KNX Spannungsversorgung
geeignet. Die Netzversorgung erhalt das Modul von einem vorgeschalteten gesis® FLEX Modul. Alle elektri-
schen Anschlisse erfolgen steckbar nach IEC 61535.

Bezeichnung

Typ Bestell-Nr.

Netzteil

TECHNISCHE DATEN

gesis® FLEX REG PS24-2.5 (0.000.0667.2

Anschlisse
Netzanschluss
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Durchverdrahtung

Gehduse

Gerat

Abmessungen (ohne Leitungen)

Lange
Breite
Hohe

Montage

Zubehor
Montagerahmen, siehe Seite 26

alle Anschlisse steckbar mit ca. 30 cm Leitungslange
230V vom vorgeschalteten gesis® FLEX Modul

24\ DC SELV (einstellbar bis 28 V DC)

2,5A

Netz- und Busweiterleitung vom Vorganger- zum Folgemodul
gesis®REG4 ohne Klarsichtdeckel
Wieland Schaltnetzteil wipos PB1 24-2,5

130 mm angereiht, 160 mm mit linker und rechter Abdeckung
215 mm, inklusive notwendigem Biegeradius fur die Leitung
80 mm, ohne Hutschiene

Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-
rahmen oder auf ebener Montageflache

Gegenstecker, siehe Seite 32, E-Shop, Printkatalog 0670.0

Technische Anderungen vorbehalten



GESIS®FLEX REG - ZUBEHOR

Systemverlangerungen
Netz+Bus

Die Verlangerungen fur Netz und internen Bus fir das flache, tragschienenmontierbare AP-Modulsystem
zum dezentralen Einbau dirfen im System eine Lange von maximal einem Meter haben. Sie verriegeln
automatisch beim Stecken. Durch die mechanische Kodierung kann die Netzverbindung nicht mit der Bus-
verbindung verwechselt werden.

Bezeichnung Bestell-Nr.

Netzverldngerung 0,5 m 91.257.0500.2
Netzverldngerung 1,0 m 91.257.1000.2
Busverlangerung 0,5m 99.400.9999.8
Busverldangerung 1,0 m 99.401.9999.8

TECHNISCHE DATEN
Netzverlangerung

Nennspannung 230/400V
Nennstrom 16A
Stecksystem JGST15i5 Codierung weil’
Busverlangerung

Nennspannung 50V

) Stecksystem B GST15i5 Codierung lichtblau
Montage Aufputz auf Tragschiene TH35, systemkonformer Montage-

y, rahmen oder auf ebener Montageflache
%t
Abdecku ngen Die Abdeckungen dienen dem links und rechts seitigem Abschluss von gesis® FLEX Gerdten oder Gera-

teanordnungen. Sie sind bei Basismodulen beigelegt. Sollte z. B. ein gesis® FLEX Gehause alleine oder nur
mittels Feed In Modul betrieben werden, wird der Einsatz der Abdeckkappen empfohlen.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
Set mit beiden Abdeckungen 99.061.9999.9
Montage

Stecken und Verriegeln an den gesis® FLEX Modulen

Beschriftung

Technische Anderungen vorbehalten

Die gesis® FLEX Gerate bieten zwischen dem Geréateetikett ausreichend Platz, um Dokumentationen auf
dem Gerat zu platzieren. Wir empfehlen Ihnen A4-Etikettenbdgen mit Einzeletiketten bis zu einem Maf®
von 30 x 90 mm. Die Herstellerfirmen bieten oftmals Formatvorlagen oder eigene Softwaretools, die eine
effektive Beschriftung ermoglichen.

Beispiel:

Avery Zweckform 70 x 29,7 mm; 30 Stiick auf A4-Bogen
Art.Nr. Avery Zweckform 3489

wieland 25



GESIS®FLEX REG - ZUBEHOR

Montagerahmen

ANZAHL DER MODULE UND
VORGESCHLAGENE LANGE
DES MONTAGERAHMENS

26

wieland

Die Montagehilfe fiir das flache, tragschienenmontierbare AP-Modulsystem zum dezentralen Einbau er-
leichtert die Montage an Kabeltragsystemen, Decken oder Wanden. Es nimmt bis zu sechs Module auf und
verflgt Uber Befestigungsmoglichkeiten fur alle ein-/ausgehenden Leitungen. Das Lochschema und die im
Lieferumfang enthaltenen Schrauben ermoglicht eine schnelle Montage.

Bezeichnung Typ Bestell-Nr.

40cm Montagerahmen 75.524.1410.0
50cm Montagerahmen 75.524.1510.0
70cm Montagerahmen 75.524.1710.0
80cm Montagerahmen 75.524.1810.0
90cm Montagerahmen 75.524.1910.0
100cm Montagerahmen 75.524.2010.0

TECHNISCHE DATEN

Montage

Tragschiene

Befestigung der Leitungen

an Kabelrinne mit beiliegenden Flachrundschrauben, an Gitter-
rinnen mit beiliegenden Hakenschrauben, Schraubbefestigung
an sonstigen Untergriinden

TH35, integriert

mit Kabelbindern am Hammerkopfprofil

Abmessungen

Breite Siehe oben

Hohe 230 mm

Tiefe 15mm

SRR Binareingang Schalt-, Jalousie- oder Montagerahmen
+Abdeckungen oder Zwischen- REG-Gehiuse Lange in cm Bestell-Nr.
+ Montage einspeisung

195 mm 95 mm 130 mm

1 0 1 40 75.524.1410.0
1 0 2 50 75.524.1510.0
1 0 3 60 75.524.1610.0
1 0 4 80 75.524.1810.0
1 0 5 90 75.524.1910.0
1 0 6 100 75.524.2010.0
1 1 0 40 75.524.1410.0
1 1 1 50 75.524.1510.0
1 1 2 60 75.524.1610.0
1 1 3 70 75.524.1710.0
1 1 4 90 75.524.1910.0
1 1 5 100 75.524.2010.0
1 2 0 40 75.524.1410.0
1 2 1 50 75.524.1510.0
1 2 2 70 75.524.1710.0
1 2 3 80 75.524.1810.0
1 2 4 100 75.524.2010.0
1 3 0 50 75.524.1510.0
1 3 1 60 75.524.1610.0
1 3 2 80 75.524.1810.0
1 3 3 90 75.524.1910.0
1 4 0 60 75.524.1610.0
1 4 1 70 75.524.1710.0
1 4 2 90 75.524.1910.0
1 5 0 70 75.524.1710.0
1 5 1 80 75.524.1810.0

Technische Anderungen vorbehalten



GESIS®FLEX - NICHT MEHR VERFUGBAR

Leider mussten die unten aufgelisteten Gerate aus dem Vertriebsprogramm genommen werden. Die Dokumentationen sowie die Produktdatenbanken
finden Sie weiterhin in unserem E-Shop. Gerne helfen wir ihnen bei der Umsetzung der entfallenen Funktionen mit anderen Lésungen in folgender Weise:

- gesis® FLEX REG Gehéause:

Sie haben haben ein Reiheneinbaugerat mit maximal 4 Teilungseinheiten gefunden, das die Funkion tbernimmt,

das wir gerne in das gesis®FLEX Leergehduse einbauen.

- Systemverteiler:

Sollte das Gerét groRer sein oder weitere Funktionen in die steckbare Elektroinstallation integriert werden, dann empfehlen wir die Verwendung eines
Wieland Systemverteilers. Informationen hierzu finden Sie auf den néchsten Seiten oder ausfthrlicher in der Broschire Systemverteiler / 0702.0.

Fan Coil Basismodul Bezeichnung

Typ Bestell-Nr.

ohne Gegenstecker gesis® KNX FLEX-FC 83.020.0638.0

inklusive Gegenstecker gesis® KNX FLEX-FC Z 83.020.0638.1
Fan Coil Bezeichnung Typ Bestell-Nr.
Erweiterungsmodul ohne Gegenstecker gesis® FLEX-FC EM 83.020.0639.0

inklusive Gegenstecker

gesis® FLEX-FCEM Z 83.020.0639.1

Bezeichnung

ohne Gegenstecker
inklusive Gegenstecker

Technische Anderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr.

gesis® KNX FLEX-SMI8 83.020.0635.0

gesis® KNX FLEX-SMI8 Z 83.020.0635.1
wieland
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SYSTEMVERTEILER FUR DIE DEZENTRALE
+ STECKBARE ELEKTROINSTALLATION.

Wieland ist Ihr erfahrener und verlasslicher Partner fur effiziente + steckbare Lésungen fiir dezentrale
Systemverteiler. Fur Ihr Projektgeschaft bieten wir smarte und rationelle Losungen fiir die Energie- und
Signalverteilung an, die auch kurze Planungs- und Realisierungszeiten ermoglichen und eine spatere
Nutzungsanderung flexibel moglich machen.

SMART BUILDING READY - EINFACHER GEHT ES NICHT

Obin Blro- und Verwaltungsgebauden,
kommunalen Bauten, Flughafen, Kran-
kenhadusern usw., kaum ein Bauherr
verzichtet mittlerweile bei wirtschaft-
lich genutzten Geb&uden auf eine
energiesparende Gebaudeautomation.
Dabei sehen immer mehr Anwender die

dezentrale Anordnung der Steuergeréate
als optimale Losung an. Die System-
verteiler werden exakt auf die BedUrf-
nisse der Anwendung gefertigt und
idealerweise in Zwischendecken oder
Doppelbéden montiert. Ein zusatzli-
ches Plus: Neben der deutlich gerin-

geren Installationszeit reduziert sich
die Zeit bei der Priifung zur Inbetrieb-
nahme durch fabrikfertig vorgeprifte
Einheiten.
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SYSTEMVIELFALT
FUR IHRE EINSATZGEBIETE.

Wir liefern flr jedes Einsatzgebiet den passenden Systemverteiler. Neben unseren
Standardverteilern fertigen wir passgenau kundenspezifische Systemverteiler an.
Wir beraten Sie gerne.

SYSTEMVERTEILER RVG
Leergehduse

L L of Unsere RVG Leergehause bieten maximale Méglichkeiten und Flexibilitat fir
0o® ] o alle Einbauten. Einfach aus dem Standardprogramm das passende Leer-
gehause wahlen und mit Flanschplatten, passend zu den benétigten Schnitt-
stellen, ergdnzen - fertig!

SYSTEMVERTEILER SPZ
Spezial

Der Verteiler ist besonders geeignet, wenn es in seiner Umgebung mal etwas
feucht werden kann. Ist das Kunststoffgehduse aus einem Standard-Liefer-
programm, kénnen alle notwendigen Komponenten eingebaut werden.

SYSTEMVERTEILER WIV
Installationsverteiler

Mit diesem Verteiler lassen sich beispielsweise Messestande schnell elektri-
fizieren und eine sichere, zuverlassige Stromverteilung gewéhrleisten. Durch
unsere Installationssteckverbindersysteme gesis® und RST® ist der Strom-
verteiler nach dem Plug&Play-Prinzip zu installieren.

wieland



SYSTEMVERTEILER CPO
Consolidation Point

Der Consolidation Point bietet den dezentralen Verteilpunkt, um von der
dauerhaften auf die flexible Installation zu wechseln. Den Consolidation Point
gibt es als reinen Energie- oder reinen Datenverteiler, aber auch kombiniert.
Wenn nétig nimmt er auch Schutz-/Schaltgerate auf.

SYSTEMVERTEILER MSR
Messen - Steuern - Regeln

Dieser Verteiler nimmt alle Komponenten der MSR Technik auf, die fiir einen
Etagenbereich notwendig sind. Dabei arbeiten wir eng mit den Auftrag-
nehmern der MSR eines Bauvorhabens zusammen.

SYSTEMVERTEILER RAU
Raumautomation

Dieser deckt definierte Flachen mit I/Os fur die Automation von Licht, Jalousie
und Raumtemperatur ab. Dabei werden alle I/Os einer Raumeinheit auf-
genommen und kénnen z. B. durch Netzteile erganzt werden.

SYSTEMVERTEILER INS
Installationssaule

Diese Variante des Systemverteilers wird vor allem im Bereich Schulreno-
vierung/-neubau eingesetzt. Die Installationssaule ist Bindeglied zwischen
der Elektroinstallation und Ihren Anforderungen an eine moderne Raum-
automation.

v» wieland
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GESIS® FLEX UBERSICHT STECKSYSTEM

Die unten stehenden Steckverbinder und Leitungen sind Vorschlage und stellen nur einen kleinen Teil
des Produktspektrums dar. Weitere Produkte finden Sie in unserem E-Shop und Katalog. Einen Link zu
diesen finden Sie auf der Seite 35.

Modul Typ Buchse Stecker Verbindungsleitung Anschlussleitung Anschlussleitung
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Buchse-Stecker Buchse-freies Ende Stecker-freies Ende
Bestell-Nr.* Bestell-Nr.* Bestell-Nr.*
KNX Basismodule und Zwischeneinspeisungen H05Z1Z1-F /1,5 mm?/ B2ca s1 dlal
Netzeinspeisung 3-polig ~ BGST18i3/schwarz 92.931.3053.1 92.232.x070.1 92.232.x073.1
Netzeinspeisung 5-polig ~ EGST18i5/schwarz 92.953.4053.1 92.257.x070.1 92.257.x073.1
J-H(St)Hh / 2x2x0,8 / Ccasldl al
KNX Einspeisung W BSTI14i2/ grin 93.421.0553.1 94.425.x050.7 94.425.x053.7
KNX Weiterleitung W BST14i2 /grin 93.422.0553.1  94.425.x050.7 94.425.x054.7
Bindreingang 8-fach H05Z1Z1-F / 1,5 mm?/ B2ca sldlal
Stecker A W GST15i5/ lichtblau 91.952.4353.0 91.257.x070.6 91.257.x074.6
KNX - DALI Gateway Versorgungsleitungen H05Z1Z1-F /1,5 mm? / B2ca s1 dlal
KNX Einspeisung W BST14i2 / griin 93.421.0553.1 94425 x050.7 94.425.x053.7
KNX Weiterleitung W BSTI14i2/ grin 93.422.0553.1  94.425.x050.7 94.425.x054.7
Netzeinspeisung 3-polig ~ EGST18i3/schwarz 92.931.3053.1 92.232.x070.1 92.232.x073.1
Dali Ausgange HO05Z1Z1-F /1,5 mm?/ B2ca sl dlal
nur Signal W GST15i2 / pastellblau 91.922.3453.0 91.222.x070.9 91.222.x074.9
Signal +230V W GST15i5/ pastellblau 92.954.4453.0  92.257.x070.9 92.257.x074.9

Adapter- und Y-Leitungen siehe Seite 19

Schaltausginge H05Z1Z1-F /1,5 mm?/ B2casl dlal
Ausgénge 3-polig B GST18i3 / schwarz 92.932.3053.1  92.232.x070.1 92.232.x074.1
Ausgénge 4-polig GST18i4 / kieselgrau 92.944.3553.0  92.207.x070.3 92.207.x074.3
Jalousieausginge H05Z1Z1-F /1,5 mm?/ B2casl dlal

AC / 4-polig B GST18i4 / schwarz 92.944.3053.1  92.207.x070.1 92.207.x074.1
DC/2-polig Einspeisung ~ M GST15i2/lichtblau ~ 91.921.3353.0 91.222.x070.6 91.222.x073.6

DC/2-polig Ausgang B GST15i2/ lichtblau 91.922.3353.0  91.222.x070.6 91.222.x074.6
Halbleiterausgange H05Z1Z1-F /1,5 mm? [ B2casl dlal

AC / 2-polig B GST15i2 / schwarz 91.922.2053.1  91.222.1070.1 91.222.1074.1
DC/2-polig Einspeisung W GST15i2/ lichtblau 91.921.2353.0 91.222.x070.6 91.222.x073.6

DC/2-polig Ausgang W GST15i2 / lichtblau 91.922.2353.0  91.222.x070.6 91.222.x074.6
KNX - EnOcean Gateway J-H(St)Hh / 2x2x0,8 / Ccasl dl al

KNX Einspeisung W BSTI14i2/ grin 93.421.0553.1 94.425.x050.7 94.425.x053.7

KNX Weiterleitung W BST14i2 /grin 93.422.0553.1  94.425.x050.7 94.425.x054.7
Netzteil 24 VDC HO05Z1Z1-F /1,5 mm?/ B2ca sl dlal

DC /2-polig Ausgang W GST15i2 / lichtblau 91.922.2353.1  91.222.x070.6 91.222.x074.6

*xin der Bestellnummer fir Leitungslangenvon 1m=1bis8 m=8
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OFFENE SYSTEME ERLEICHTERN
GANZHEITLICHE KONZEPTE.

Die bei Wieland verwendeten Bussysteme sind Marktstandards und lassen sich einfach mit
Komponenten anderer Hersteller zu ganzheitlichen Systemen erganzen.

KNX
DAS UMFASSENDE SYSTEM

KNX st ein herstellerneutrales und interoperables Ge-
baudebussystem fiir den Installationsbereich, das welt-
weit verbreitet ist. Fast 500 Hersteller bieten tiber 8000

Produkte an, die einfach zu Gesamtlésungen kombiniert

werden konnen.

« Die Wieland Gerateserien basieren auf KNX

« Erganzungen mit KNX Produkten von Partnern
sind einfach moglich

» Gerate anderer Hersteller konnen durch Wieland

Electric in die steckbare Elektroinstallation einge-
bunden werden

« Wir beraten Sie gerne Uiber Gesamtlésungen und

greifen bei der Gerdteauswahl auf namhafte
Markenpartner zurtick

> Sod

STANDARD
MOTOR INTERFACE

SMI - SUBSYSTEM FUR JALOUSIEANLAGEN
SMI steht fir Standard Motor Interface und damit fir
ein interoperables System zur Beschattungssteuerung.

Dabei erlaubt die einfache Leitungsfiihrung hohes Ein-
sparpotential.

« Wieland bindet SMI Aktoren in die steckbare
Elektroinstallation ein

« Die steckbaren Rundleitungsstrukturen mit Verteiler-
blocken, wie auch Flachleitungssysteme von Wieland
eignen sich Ideal fir die Verkabelung von SMI Anlagen

« Wir beraten Sie gerne zur Elektronik und Installation

[

LEITUNGSLOSE KOMMUNIKATION

EnOcean steht fir batterie- und leitungslose Kommuni-
kation. Sensoren wie z. B. Taster erzeugen ihre Energie
die zum Senden eines Funktelegrammes benotigt
werden. Sie sind wartungsfrei und ideal geeignet um
flexible Installationskonzepte zu verwirklichen.

« Wieland stellt mit einem Gateway die Koppelung
zwischen Enocean und KNX her

« Taster in verschiedenen Ausfihrungen kénnen
direkt bei Wieland bezogen werden

« Wir beraten Sie gerne Uiber Gesamtlésungen und
greifen bei der Gerdteauswahl auf nahmenhafte
Markenpartner zurlick

‘pALLY

DALI - SUBSYSTEM FUR BELEUCHTUNGSANLAGEN

DALIZ ist das Bussystem, wenn es um Beleuchtungs-
steuerung geht. Die einfache Leitungsflihrung passt
ideal zu den Wieland Installationskonzepten.

« Wieland kann mit einem Gateway und Erweiterungs-
modulen des gesis® FLEX Systems die Kopplung zwi-
schen DALI und KNX herstellen

« Die steckbaren Rundleitungsstrukturen mit Verteiler-
blécken, wie auch Flachleitungssysteme von Wieland
eignen sich Ideal fur die Verkabelung von DALI Anlagen

« Systeme fir Innen- und Aufeninstallation verfligbar

« Wir beraten Sie gerne zur Elektronik und Installation

wieland
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GESIS®PLAN
KONZEPTIONIERUNGSTOOL

Intuitiv + flexibel + lizenzfrei.

Mit unserem Konzeptionierungstool gesis® PLAN fur Architekten und Elektroplaner wird

das Planen von steckbaren Elektroinstallationen jetzt noch leichter. Mit dem Konzeptio-
nierungstool konnen aus den CAD-Gebaudedaten heraus Installationsentwiirfe, Stiick- und
Preislisten generiert werden. Auferdem priift gesis® PLAN selbststandig die Strombelastung
von Leitungen und deckt Fehler auf. Der Planer kann sie in den detailgenauen 3D-Ansichten
sofort lokalisieren.

+Import von DWG, DXF, JPG, PNG
+ Freie Leitungsverlegung
+ Sichere Konfliktprifung

+ Stlcklisten und Preislisten —
gesis® PLAN kostenlos anfordern:

+ Animation der Zeichnung gesisplan@wieland-electric.com

wieland



INFOSTO GO

Auf unserer Internetseite finden Sie samtliche Broschiren
von Wieland Electric zum Download:

https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads

FUr Sie interessant:

GESIS® SYSTEMVERTEILER GESIS® KATALOG GESIS® NRG
Dezentrale Gebdudeautomation Steckbare Anwendungsbeispiele fir eine flexible
per plug & play Elektroinstallation Elektroinstallation mit Flachleitungen
Bestell-Nr. 0702.0 Bestell-Nr. 0670.0 Bestell-Nr. 0663.0
Ok0 (=] =] Op:A0

H I
OL5, %

Wieland on YouTube:
Sehen Sie unsere
Losungen in Bewegung

Technische Beratung:
Building Solutions

E-Mail: building@wieland-electric.com

https://www.youtube.com/user/WielandElectric Weltweit: https://wie.li/kontaktinternational

QR-Code scannen -

() ONLY ONE TAP AWAY

ansehen.

Unser Wieland E-Shop:
Uber 25.000 Produkte - jederzeit

In unserem Online-Shop finden Sie alle
Informationen zu unseren Produkten,
Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel
online mit Verflgbarkeitsprifung.

https://eshop.wieland-electric.com
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https://eshop.wieland-electric.com
https://wie.li/07020
https://wie.li/06630
https://wie.li/06700
https://www.youtube.com/user/WielandElectric
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HEADQUARTER

Wieland Electric GmbH
BrennerstralRe 10 - 14
96052 Bamberg - Deutschland

Fon +49 951 9324-0
Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

_J

Weltweit vertreten in Uber 70 Landern:

www.wieland-electric.com


https://www.wieland-electric.com
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