
CONECTORES ESTANCOS RST® 

El sistema de instalación eléctrica enchufable para 
iluminación y ambientes industriales

CLASSIC - MINI- MICRO
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CONEXIÓN PARA:

 +  SENSORES

 + BOMBAS

 + ILUMINACIÓN LED

 + MEGAFONÍA 

 + PANTALLAS

 + ILUMINACIÓN PUBLICITARIA

En Wieland Electric desarrollamos sistemas de conexionado enchufable desde hace más 
de 40 años, para conectar de una manera fácil, rápida y segura todos los elementos que 
intervienen en la instalación eléctrica, tanto interior como exterior.

INSTALACIÓN ENCHUFABLE CON EL 
MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN IP.

Los conectores de la gama RST®  se han diseñado especialmente para una 
instalación eficaz en entornos difíciles y, gracias a su alto grado de protec-
ción permiten una instalación segura.

La serie RST® MICRO, optimizada para la interface entre fuentes de tensión 
o corriente y módulos LED, se utiliza en una gran variedad de entornos, 
como la industria, los equipos para eventos, iluminación de jardines o la 
publicidad luminosa.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  

 + 2 y 3 polos
 + Grado de protección IP69
 + Estanqueidad interna adicional
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Pending:

 + Versión de 2 y 3 polos
 + Sección del conductor hasta 1.00 mm² 
 + Tensión 250 V/400 V, 8 A
 + Grado de protección IP 66/68/69
 + Codificación mecánica y por colores

Los conectores RST® MICRO, con un diámetro menor de 15mm, son los componentes más 
pequeños de la gama y están optimizados para espacios extremadamente reducidos.

Conectores en miniatura, estanqueidad máxima

RST® MICRO

Imagen de tamaño real.

Diámetro: 14.9 mm 

Longitud: aprox. 40 mm
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RELEASE

La conexión por tornillo facilita que 
con un destornillador hexagonal se 
conecte el cable fácilmente.

La codificción mecánica y por colores 
de los conectores evitan errores de 
conexión.  

Disponibles con estanqueidad 
longitudinal, con sellado interno en 
cada contacto.

Insertar la capota y con un simple 
giro queda bloqueada..

Indicados para troqueles de M14.Bloques derivadores en serie o en 
paralaelo, con dos y tres salidas.

INSTALACIÓN FLEXIBLE

CONEXIÓN FÁCIL 

INSTALACIÓN FIABLE

BLOQUEO RÁPIDO Y SEGURO 

INSTALACIÓN ESTÁNDAR

PROTECCIÓN INTERNA ADICIONAL

El mecanismo de bloqueo, soporta tirones de hasta 60N. A 
partir de aquí, los conectores se liberan para evitar la desco-
nexión interna entre cable y conector.

CIERRE DE SEGURIDAD PARA UNA FIJACIÓN SEGURA
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APLICACIONES RST® MICRO
Las instalaciones eléctricas que requieren un elevado grado de protección IP, se encuentran principalmente en ambientes 
industriales como también en edificación exterior. A continuación le mostramos algunos ejemplos de aplicación de los 
conectores RST® MICRO.

VIDEO PRODUCTO

Puede visualizar el video sobre la serie  
RST® MICRO en nuestro canal de Youtube.  
Escanear código QR – ver vídeo.

RST® MICRO
El conector en miniatura para lumi-
narias LED, redes y señales.

PUBLICIDAD Y ANUNCIOS LUMINOSOS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y CUADROS ELÉCTRICOS

La publicidad luminosa es un elemento integrado en nuestras 
ciudades y característico de nuestro paisaje urbano. 

Con nuestros conectores en miniatura RST® MICRO aseguramos 
realizar conexiones fáciles, fiables y de gran calidad entre balastos 
y luminarias. Especialmente indicados para aplicaciones donde 
hay poco espacio disponible para la instalación. 

El sistema completo queda instalado y protegido contra la sucie-
dad y la humedad en un abrir y cerrar de ojos. 

Diseño modular, tendencia en auge.

Poder configurar y testear el cableado, con la longitud y la 
sección necesaria para cada proyecto, evita la necesidad de 
manipular el cableado en obra y agiliza la instalación.

La codificación mecánica y por colores de los conectores RST® 
MICRO permiten tiempos de instalación cortos y permiten una 
diferenciación clara de los distintos circuitos.

La serie RST® MICRO se caracteriza por su diseño sencillo y fácil 
funciomamiento.
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DISPOSITIVOS Y MECANISMOS ELÉCTRICOS

ILUMINACIÓN TÉCNICA CON BALASTO SEPARADO

ILUMINACIÓN DECORATIVA EXTERIOR Y PARA EVENTOS

Las conexiones enchufables se utilizan cada vez más para 
facilitar la puesta en marcha de los equipos eléctricos.

La conexión plug&play demuestra también sus ventajas en 
el caso de ampliaciones o de la sustitución de dispositivos 
defectuosos.

La serie de conectores compactos RST® MICRO, está for-
mada pr conectores aéreos y conectores de empotrar de 
M14, además de sus correspondientes tapones, ofreciendo 
un rendimiento sin precedentes en relación al grado de 
protección IP.

La serie RST® MICRO está optimizada para las conexiones 
entre las fuentes de tensión y corriente y los módulos LED,  
y es la solución ideal para aplicaciones DMX o regulación.

Las prestaciones de nuestros conectores en miniatura, hacen 
de esta gama la solución adecuada para ser instalada en 
ambientes industriales severos. 

Una instalación profesional desempeña un papel crucial, 
especialmente en el exterior.

Las difíciles condiciones de instalación suelen dar lugar a 
errores, a la pérdida de protección y en última instancia, al no 
funcionamiento del alumbrado.

Con su diseño compacto y discreto, combinado con el más 
alto grado de protección IP, la serie de conectores RST® MICRO 
es el partner adecuado para la iluminación exterior. La protec-
ción interna adicional aporta una mayor fiabilidad.
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RST® MICRO | RST08 RST® MINI | RST16

Nº de polos
Corriente nominal
Tensión nominal
Sección del conductor
Certificaciones / Homologaciones

Conectores aéreos

Bloques derivadores

Cableado prefabricado

Conectores de empotrar

DATOS TÉCNICOS

De 2 a 5 polos
16A
250 V/400 V
0.25...2.5 mm²

 
Pendiente: T   

2 y 3 polos
8 A
250 V/400 V
0.25...1.00 mm²


Pendiente:  T   

GAMAS DEL SISTEMA RST® 

Catálogo electrónico
Escanee el código QR para ver los 
productos e información técnica.
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RST® POWER | RST50RST® CLASSIC | RST20 / 25

_

_

De 2 a 7 polos
20 A/32 A
250 V/400 V
0.2...6 mm²

  T     
    

4 y 5 polos
50 A
250 V/400 V
6...16 mm²

 

De 2 a 5 polos
16A
250 V/400 V
0.25...2.5 mm²

 
Pendiente: T   

COMPONENTES DEL 
SISTEMA

Conectores aéreos
Los conectores se pueden montar 
en obra. Disponibles en versión 
macho y hembra con capota, se 
utilizan para la conexión de cual-
quier cable de mercado. 

Conectores de empotrar
Permiten a los equipos conectarse 
fácilmente a la instalación. Existen 
distintas versiones disponibles 
para cada sistema, desde el 
conector estándar de una pieza 
hasta las versiones modulares 
con varios tamaños de roscas de 
empotrado y diferentes ángulos de 
salida.

Cableados prefabricados
Diferenciamos tres tipos: 
Cableado de conexión para la 
alimentación de energía al sistema 
de conectores RST®. Estan prepa-
rados para una conexión conven-
cional en el lado de alimentación, 
como por ejemplo, enchufes 
Schuko y montados con el conec-
tor hembra necesario en el lado de 
salida. 
Cableado de extensión con 
conectores Wieland maho y hem-
bra en los extremos del cableado. 
Se utilizan como solución del 
cableado de paso. 
Cableado para equipos para la 
alimentación final al dispositivo. 
Se fabrica con conector macho en 
un extremo y desforrado libre en 
el otro. 

Bloques derivadores
Son la pieza clave para realizar de-
rivaciones de la línea principal de 
potencia o señal en instalaciones 
"plug&play". Es la forma más rápi-
da, fácil y segura de realizar una 
instalación eléctrica enchufable. 
Estas derivaciones pueden ser en 
serie o paralelo.
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Polos

3  
2  
3  
2
3  
2  
2  
3  

Color Codificación Aplicación Marcado Referencia Referencia

sin sellado de contacto con sellado de contacto

negro 250/400V 1, 2/N, PE 41.032.3053.1 4L.032.3053.1
negro 250/400V 1, 2/N1) 41.022.3043.1 4L.022.3043.1
azul 250/400V 1, 2/N, 3 41.032.3043.9 4L.032.3043.9
azul 250/400V 1, 2/N1) 41.022.3043.9 4L.022.3043.9
gris oscuro ~50/-120V 1, 2, 3 41.032.3041.4 4L.032.3041.4
gris oscuro ~50/-120V 1, 21) 41.022.3041.4 4L.022.3041.4
gris claro ~50/-120V 1, 21) 41.022.3041.8 4L.022.3041.8
gris claro ~50/-120V 1,2, PE 41.032.3051.8 4L.032.3051.8

CONECTOR AÉREO
HEMBRA

CONECTOR AÉREO
MACHO

CONECTOR DE 
EMPOTRAR M14 
HEMBRA

RST® MICRO | ORDERING OVERVIEW

INFO TO GO 
Todos los catálogos de Wieland Electric disponibles aquí:

https://www.wieland-electric.es/soporte/descargas

Polos

3  250/400V 41.031.3053.1 4L.031.3053.1
2  250/400V 41.021.3043.1 4L.021.3043.1
3  250/400V 41.031.3043.9 4L.031.3043.9
2 250/400V 41.021.3043.9 4L.021.3043.9
3  ~50/-120V 41.031.3041.4 4L.031.3041.4
2  ~50/-120V 41.021.3041.4 4L.021.3041.4
2  ~50/-120V 41.021.3041.8 4L.021.3041.8
3  ~50/-120V 41.031.3051.8 4L.031.3051.8 

Color Codificación Aplicación Marcado Referencia Referencia

sin sellado de contacto con sellado de contacto

negro 1, 2/N, PE
negro 1, 2/N1)

azul 1, 2/N, 3
azul 1, 2/N1)

gris oscuro 1, 2, 3
gris oscuro 1, 21)

gris claro 1, 21)

gris claro 1, 2, PE

Polos

3  
2  
3  
2
3  
2  
2  
3  

Color Codificación Aplicación Marcado Referencia Referencia

sin sellado de contacto con sellado de contacto

negro 250/400V 1, 2/N, PE 41.031.4053.1 4L.031.4053.1
negro 250/400V 1, 2/N1) 41.021.4043.1 4L.021.4043.1
azul 250/400V 1, 2/N, 3 41.031.4043.9 4L.031.4043.9
azul 250/400V 1, 2/N1) 41.021.4043.9 4L.021.4043.9
gris oscuro ~50/-120V 1, 2, 3 41.031.4041.4 4L.031.4041.4
gris oscuro ~50/-120V 1, 21) 41.021.4041.4 4L.021.4041.4
gris claro ~50/-120V 1, 21) 41.021.4041.8 4L.021.4041.8
gris claro ~50/-120V 1,2, PE 41.031.4051.8 4L.031.4051.8
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06.563.5053.1
06.563.5153.1
06.502.6100.0
06.502.6300.0
99.436.0000.1 
 
 

1) Un polo sin asignar

BLOQUES DERIVADORES

CONECTOR DE 
EMPOTRAR M14
MACHO

RST® MICRO | REFERENCIAS

Productos Descripción Referencia

Tapón para conector hembra Con cinta de sujeción antipérdida
Tapón para conector macho Con cinta de sujeción antipérdida
Llave hexagonal Para la conexión del cable
Destornillador hexagonal Para la conexión del cable

Maleta de muestras Contiene: conectores de 3 y 2 polos con color 
de codificación gris oscuro y azul, conectores 
de empotrar, versión macho y hembra, bloques 
derivadores de 3 polos 1L/3O y 1L/2O, tapones 
para los conectores y destornillador hexagonal.

ACCESORIOS

Tapón Llave hexagonal

Destornillador
hexagonal Maleta de

muestras

CATÁLOGO RST® 
Instalaciones eléctricas enchufables 
con el mayor grado de protección 
IP (IP6x).
Referencia 0690.1

RST® WHITE PAPER
Manual de buenas prácticas 
para instalaciones eléctricas 
exteriores.
Referencia 0693.1

Polos

3  
2  
3  
2
3  
2  
2  
3  

Color Codificación Aplicación Marcado Referencia Referencia

sin sellado de contacto con sellado de contacto

negro 250/400V 1, 2/N, PE 41.032.4053.1 4L.032.4053.1
negro 250/400V 1, 2/N1) 41.022.4043.1 4L.022.4043.1
azul 250/400V 1, 2/N, 3 41.032.4043.9 4L.032.4043.9
azul 250/400V 1, 2/N1) 41.022.4043.9 4L.022.4043.9
gris oscuro ~50/-120V 1, 2, 3 41.032.4041.4 4L.032.4041.4
gris oscuro ~50/-120V 1, 21) 41.022.4041.4 4L.022.4041.4
gris claro ~50/-120V 1, 21) 41.022.4041.8 4L.022.4041.8
gris claro ~50/-120V 1,2, PE 41.032.4051.8 4L.032.4051.8

Polos

3  
2  
3  
2
3  
2  
2  
3  

Color Codificación Aplicación Marcado Referencia Referencia

1 Entrada/2 Salidas 1 Entrada/3 Salidas

negro 250/400V 1, 2/N, PE 4L.030.1153.1 4L.030.0153.1
negro 250/400V 1, 2/N1) 4L.020.1143.1 4L.020.0143.1
azul 250/400V 1, 2/N, 3 4L.030.1143.9 4L.030.0143.9
azul 250/400V 1, 2/N1) 4L.020.1143.9 4L.020.0143.9
gris oscuro ~50/-120V 1, 2, 3 4L.030.1141.4 4L.030.0141.4
gris oscuro ~50/-120V 1, 21) 4L.020.1141.4 4L.020.0141.4
gris claro ~50/-120V 1, 2, PE 4L.030.1351.8 4L.030.0351.8
gris claro ~50/-120V 1, 21) 4L.020.1241.8 4L.020.0241.8
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WIELAND ELECTRIC S.L.U.
c/ Maria Auxiliadora 2, bajos

08017 Barcelona - España

Tel +34 932 523 820 
info.spain@wieland-electric.com

Presentes en + de 70 países en todo el mundo

06
97

.4
 E

S 
08

/2
1 

| S
uj

et
o 

a 
m

od
ifi

cc
io

ne
s t

éc
ni

ca
s!

 g
es

is
®,

 R
ST

®,
 G

ST
®,

 G
ST

18
®,

 p
od

is
®,

 sa
m

os
®,

 sa
ris

® y
 w

ie
co

n®
 so

n 
m

ar
ca

s r
eg

is
tr

ad
as

.


