
revos MODULAR

Modulare Industriesteckverbinder für 
Power, Signal + Communication.

PERFEKT KONFIGURIERT



2 Technische Änderungen vorbehalten

REVOS MODULAR – SYSTEMAUFBAU

Kabelverschraubung 

Modul RJ 45 

Modul 3-polig 

Modul LWL 

Gehäuseoberteil  
in unterschiedlichen 
Bauhöhen und 
Kabelabgängen  
Aluminium-Druckguss- 
Legierung pulverbeschichtet

Modul TWIN BUS HD

Federkraft-Modul 5-polig

Modulrahmen 
Aufnahme der einzelnen  
Module zur sicheren Befesti-
gung am Gehäuse

Gehäuseunterteile in unter-
schiedlichen Ausführungen  



3 Technische Änderungen vorbehalten

REVOS MODULAR 
INDUSTRIESTECK VERBINDER 

VORTEILE:

 +  VERSORGUNG FÜR 
LEISTUNG, SIGNALE, 
DATEN

 +  KÜRZERE  
INSTALLATIONSZEITEN

 +  INDIVIDUELLE 
KONFIGURATION

 +  EINFACHE MONTAGE  
UND DEMONTAGE

 +  REDUZIERTE VERKABE-
LUNGSKOMPLEXITÄT 
IST MÖGLICH

POWER

Die spannungsführenden 
Module für 16 A bis 40 A 
und 400 V bis 830 V gibt 
es in den Polzahlen 3-, 4-, 
5-, 8- und 20-polig.
Mit Crimp- oder Feder-
kraftanschlusstechnik.

SIGNAL 

Die Module für die  
Signal führung gibt es  
in 12- und 17-polig,  
bei 10 A und 160 V 
bis 250 V mit Crimpan-
schlusstechnik.

COMMUNICATION 

Egal, ob Sie eine Ether-
net- oder eine LWL-Multi-
modelösung oder eine 
abgeschirmte Kabelver-
bindung benötigen, wir 
haben das Richtige für Sie. 

Die zeitsparende, sichere Installation von Maschinen und Anlagen, 
mit ausgeklügelter Verriegelung und Anschlussmechanik.

Mit seinem modularen Aufbau bietet revos MODULAR Versorgungs-, Signal-, Bus- 
und LWL-Verbindungen in nur einem Steckverbinder. Kompakt und platzsparend 
konzipiert ist das Steckverbindersystem die flexible Lösung, welche die gewünschte 
Funktionen einfach vereint. 

Der Modulrahmen aus Zinkdruckguss ermöglicht die einfache Montage und De-
montage der Module und ist in 4 unterschiedlichen Baugrößen erhältlich.

Das hochwertige Aluminium-Druckguss-Gehäuse ist pulverbeschichtet und für den 
industriellen Einsatz in besonders rauen Umgebungen ausgelegt. Es schützt vor 
äußeren mechanischen Einflüssen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Wasser, Ölen oder 
anderen Flüssigkeiten.
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M
78.115.4056.0 10
78.105.4056.0 10
78.115.4156.0 10
78.105.4156.0 10

POW AXIALSHR ISK SW 2 05.502.4500.0 1

Technische Änderungen vorbehalten

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
Axial-Anschluss, Schraubanschluss

Steckereinsatz

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 3-polig
Steckereinsatz MOD STS 3 6 69 AG (2,5 – 6 mm2)
Buchseneinsatz MOD BUS 3 6 69 AG (2,5 – 6 mm2)
Steckereinsatz MOD STS 3 10 69 AG (6 – 10 mm2)
Buchseneinsatz MOD BUS 3 10 69 AG (6 – 10 mm2)

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 690 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Bemessungsstrom 40 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge siehe unten
Übergangswiderstand ≤ 1 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Axialschrauber

Leiter 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2

Abisolierlänge 5+1 5+1 8+1 11+1
Anzugsdrehmoment 1,5 Nm 1,5 Nm 2 Nm 2 Nm

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN

Buchseneinsatz
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Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2  
Stand: 2003-1 

MOD BUS 3 6 69 AG korrigierte Kurve 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

St
ro

m
 [A

] 

Umgebungstemperatur [°C] 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2  
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MOD BUS 3 6 69 AG korrigierte Kurve 
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Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2  
Stand: 2003-1 

MOD BUS 3 10 69 AG korrigierte Kurve 

Technische Änderungen vorbehalten

 Leiterquerschnitt 4 mm2

 Leiterquerschnitt 6 mm2

 Leiterquerschnitt 10 mm2

DERATINGKURVE
nach DIN EN 60512-5-2
Stand: 2003-1
revos MODULAR
bestückt mit 6 Modulen 78.105.4056.0 
und 78.115.4056.0

DERATINGKURVE
nach DIN EN 60512-5-2
Stand: 2003-1
revos MODULAR
bestückt mit 6 Modulen 78.105.4056.0 
und 78.115.4056.0

DERATINGKURVE
nach DIN EN 60512-5-2
Stand: 2003-1
revos MODULAR
bestückt mit 6 Modulen 78.105.4156.0 
und 78.115.4156.0

Umgebungstemperatur [°C]

Umgebungstemperatur [°C]

Umgebungstemperatur [°C]
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revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.014.4056.0 und 78.004.4056 und Ø 4,0 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt von 6,0 mm² 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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MOD STC 3 50 78.014.4056.0 10
MOD BUC 3 50 78.004.4056.0 10

05.545.9200.8 100
02.126.6700.8 100
05.545.9300.8 100
02.126.6800.8 100
05.545.9500.8 100
02.126.7000.8 100

95.101.0800.0 1
"H" 05.502.5000.0 1

05.502.2300.0 1
"6" 05.502.5200.0 1

05.502.4400.0 1

M

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 3-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 4 mm
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16
Steckerkontakt, Ag 2,5 / 14
Buchsenkontakt, Ag 2,5 / 14
Steckerkontakt, Ag 6,0 / 10
Buchsenkontakt, Ag 6,0 / 10

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Crimpbacken "D" für 05.545.9500.8
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstrom 40 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 9,0 mm (Leiter-Querschnitt 1,5 mm² / AWG 16 + 2,5 mm² / AWG 14)

9,6 mm (Leiter-Querschnitt 6,0 mm² / AWG 10)
Übergangswiderstand ≤ 1 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN
Steckerkontakt

Buchsenkontakt

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.014.4056.0 und 
78.004.4056 und Ø 4,0 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt von 6,0 mm² 

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]

St
ro

m
 [A

]

ob
er

e 
Gr

en
zt

em
pe

ra
tu

r

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
3-polig, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz



revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.014.4156.0 und 78.004.415.0 und Ø 4,0 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt 6,0 mm² 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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MOD STC 4 83 78.014.4156.0 10
MOD BUC 4 83 78.004.4156.0 10

05.545.9200.8 100
02.126.6700.8 100
05.545.9300.8 100
02.126.6800.8 100
05.545.9500.8 100
02.126.7000.8 100

95.101.0800.0 1
"H" 05.502.5000.0 1

05.502.2300.0 1
"6" 05.502.5200.0 1

05.502.4400.0 1

M

Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Crimpbacken "D" für 05.545.9500.8
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 4-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 4 mm
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16
Steckerkontakt, Ag 2,5 / 14
Buchsenkontakt, Ag 2,5 / 14
Steckerkontakt, Ag 6,0 / 10
Buchsenkontakt, Ag 6,0 / 10

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 830 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Bemessungsstrom 40 A
Verschmutzungsgrad 2
Abisolierlänge 9,0 mm (Leiter-Querschnitt 1,5 mm² / AWG 16 + 2,5 mm² / AWG 14)

9,6 mm (Leiter-Querschnitt 6,0 mm² / AWG 10)
Übergangswiderstand ≤ 1 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN
Steckerkontakt

Buchsenkontakt

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.014.4156.0 und 
78.004.4156.0 und Ø 4,0 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt 6,0 mm² 

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
4-polig, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz



revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.213.4056.0 und 78.203.405.0 und Ø 2,5 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt 2,5 mm² 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1
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MOD STF 5 2,5 40 AG 78.213.4056.0 10
MOD BUF 5 2,5 40 AG 78.203.4056.0 10

06.502.4000.0 5



Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 5-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Schraubendreher DIN 5264 A 0,6X3,5 mm

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung L-PE 230 V / L-L 400 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Bemessungsstrom 16 A
Verschmutzungsgrad 2
Abisolierlänge 7,0 mm – 9,0 mm
Bemessungsquerschnitt
EN 60999 0,14 – 2,5 mm2

UL 26 - 14 AWG
Steckzyklen 500
Übergangswiderstand ≤ 3 mΩ
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.213.4056.0 und 
78.203.4056.0 und Ø 2,5 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt 2,5 mm² 

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
5-polig, Federkraftanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz



revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.013.4056.0 und 78.003.405.0 und Ø 2,5 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt 2,5 mm² 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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MOD STC 8 40 78.013.4056.0 10
MOD BUC 8 40 78.003.4056.0 10

05.545.8600.8 100
02.126.6100.8 100
05.545.8700.8 100
02.126.6200.8 100
05.545.8800.8 100
02.126.6300.8 100
05.545.8900.8 100
02.126.6400.8 100
05.545.9000.8 100
02.126.6500.8 100
05.545.9100.8 100
02.126.6600.8 100

95.101.0800.0 1
"G" 05.502.4900.0 1
"5" 05.502.5100.0 1

05.502.3500.0 1

M

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 8-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 2,5 mm
Steckerkontakt, Ag 0,5 / 20
Buchsenkontakt, Ag 0,5 / 20
Steckerkontakt, Ag 0,75 / 18
Buchsenkontakt, Ag 0,75 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,0 / 18
Buchsenkontakt, Ag 1,0 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16
Steckerkontakt, Ag 2,5 / 14
Buchsenkontakt, Ag 2,5 / 14
Steckerkontakt, Ag 4,0 / 12
Buchsenkontakt, Ag 4,0 / 12

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstrom 16 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 7,5 mm
Übergangswiderstand ≤ 1 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN
Steckerkontakt

Buchsenkontakt

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.013.4056.0 und 
78.003.4056.0 und Ø 2,5 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt 2,5 mm² 

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1
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REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
8-polig, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz



revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.012.4056.0 und 78.002.405.0 und Ø 1,6 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1
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MOD STC 12 25 78.012.4056.0 1
MOD BUC 12 25 78.002.4056.0 1

05.545.7900.8 1
02.126.5400.8 1
05.545.8000.8 1
02.126.5500.8 1
05.545.8100.8 1
02.126.5600.8 1
05.545.8200.8 1
02.126.5700.8 1
05.545.8300.8 1
02.126.5800.8 1

95.101.0800.0 1
"G" 05.502.4900.0 1
"5" 05.502.5100.0 1

05.502.0710.0 1



Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 12-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 1,6 mm
Steckerkontakt, Ag 0,14 - 0,37 / 26 - 22
Buchsenkontakt, Ag 0,14 - 0,37 / 26 - 22
Steckerkontakt, Ag 0,5 / 20
Buchsenkontakt, Ag 0,5 / 20
Steckerkontakt, Ag 0,75 / 18
Buchsenkontakt, Ag 0,75 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,0 / 18
Buchsenkontakt, Ag 1,0 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Bemessungsstrom 10 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 8,0 mm
Übergangswiderstand ≤ 3 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C
Zulassungen cRUus

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN
Steckerkontakt

Buchsenkontakt

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.012.4056.0 und 
78.002.4056.0 und Ø 1,6 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
12-polig, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz



revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.012.4056.0 und 78.002.405.0 und Ø 1,6 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt 1,5 mm² 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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MOD STC 17 16 78.012.4156.0 10
MOD BUC 17 16 78.002.4156.0 10

05.545.7900.8 100
02.126.5400.8 100
05.545.8000.8 100
02.126.5500.8 100
05.545.8100.8 100
02.126.5600.8 100
05.545.8200.8 100
02.126.5700.8 100
05.545.8300.8 100
02.126.5800.8 100

95.101.0800.0 1
"G" 05.502.4900.0 1
"5" 05.502.5100.0 1

05.502.0710.0 1



Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 17-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 1,6 mm
Steckerkontakt, Ag 0,14 - 0,37 / 26 - 22
Buchsenkontakt, Ag 0,14 - 0,37 / 26 - 22
Steckerkontakt, Ag 0,5 / 20
Buchsenkontakt, Ag 0,5 / 20
Steckerkontakt, Ag 0,75 / 18
Buchsenkontakt, Ag 0,75 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,0 / 18
Buchsenkontakt, Ag 1,0 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 160 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Bemessungsstrom 10 A
Verschmutzungsgrad 2
Abisolierlänge 8,0 mm
Übergangswiderstand ≤ 3 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Steckereinsatz Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN
Steckerkontakt

Buchsenkontakt

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 6 Modulen 78.012.4156.0 und 
78.002.4156.0 und Ø 1,6 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt 1,5 mm² 

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
17-polig, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz



revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 3 Modulen 78.013.4056.0 und 78.003.405.0 und Ø 2,5 mm Kontakten bei einem Bemessungsquerschnitt 4,0 mm² 

Deratingkurve nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1
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MOD STC 20 50 78.013.4156.0 10
MOD BUC 20 50 78.003.4156.0 10

05.545.8600.8 100
02.126.6100.8 100
05.545.8700.8 100
02.126.6200.8 100
05.545.8800.8 100
02.126.6300.8 100
05.545.8900.8 100
02.126.6400.8 100
05.545.9000.8 100
02.126.6500.8 100
05.545.9100.8 100
02.126.6600.8 100

95.101.0800.0 1
"G" 05.502.4900.0 1
"5" 05.502.5100.0 1

05.502.3500.0 1

M

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 20-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 2,5 mm
Steckerkontakt, Ag 0,5 / 20
Buchsenkontakt, Ag 0,5 / 20
Steckerkontakt, Ag 0,75 / 18
Buchsenkontakt, Ag 0,75 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,0 / 18
Buchsenkontakt, Ag 1,0 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16
Steckerkontakt, Ag 2,5 / 14
Buchsenkontakt, Ag 2,5 / 14
Steckerkontakt, Ag 4,0 / 12
Buchsenkontakt, Ag 4,0 / 12

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstrom 16 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 7,5 mm
Übergangswiderstand ≤ 1 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Steckereinsatz SteckerkontaktBuchseneinsatz

Buchsenkontakt

ABMESSUNGEN

DERATINGKURVE

revos MODULAR
Gehäusebaugröße 24
bestückt mit 3 Modulen 78.013.4156.0 und 
78.003.4156.0 und Ø 2,5 mm Kontakten bei 
einem Bemessungsquerschnitt 4,0 mm² 

nach DIN EN 60512-5-2 
Stand: 2003-1

Umgebungstemperatur [°C]
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REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
20-polig, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz
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MOD DUMMY 78.990.4056.0 10

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR Blindmodul
Blindmodul

TECHNISCHE DATEN
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Blindmodul

ABMESSUNGEN

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
Blindmodul
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MOD STX 2 05 78.019.4056.0 10
MOD BUX 2 05 78.009.4056.0 10
MOD STKT 4 05 Z6.562.7456.0 1
MOD BUKT 4 05 Z6.562.7356.0 1
MOD ZBH Z6.562.7521.0 10

05.545.7900.8 100
02.126.5400.8 100
05.545.8000.8 100
02.126.5500.8 100
05.545.8100.8 100
02.126.5600.8 100
05.545.8200.8 100
02.126.5700.8 100
05.545.8300.8 100
02.126.5800.8 100

95.101.0800.0 1
"G" 05.502.4900.0 1
"5" 05.502.5100.0 1

05.502.0710.0 1

M

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR Twin Bus HD
Steckereinsatz
Buchseneinsatz
Kontaktträger Steckerkontakt
Kontaktträger Buchsenkontakt
Potential-Adapter

Kontakte mm² / AWG, gedreht Ø 1,6 mm
Steckerkontakt, Ag 0,14 - 0,37 / 26 - 22
Buchsenkontakt, Ag 0,14 - 0,37 / 26 - 22
Steckerkontakt, Ag 0,5 / 20
Buchsenkontakt, Ag 0,5 / 20
Steckerkontakt, Ag 0,75 / 18
Buchsenkontakt, Ag 0,75 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,0 / 18
Buchsenkontakt, Ag 1,0 / 18
Steckerkontakt, Ag 1,5 / 16
Buchsenkontakt, Ag 1,5 / 16

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Crimpbacken
Kontaktaufnahme
Ausdrückwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 50 V
Bemessungsspannung nach UL 50 V
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Bemessungsstrom 10 A
Verschmutzungsgrad 3
Kontaktanzahl 0,8 kV
Schirmung Auflegen des Schirms über die  

Kabelschelle auf den Kontaktträger
Außendurchmesser des 
geschirmten Kabels 3 mm - 6 mm / 6 mm - 9,5 mm 

Abisolierlänge 8 mm
Übergangswiderstand ≤ 4 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 1010 Ω
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Kontakträger 
Buchseneinsatz

Potential-Adapter

Kontakträger 
Steckereinsatz

Steckereinsatz

Buchseneinsatz

Steckerkontakt

Buchsenkontakt

Kontaktträger Steckerkontakt

Kontaktträger Buchsenkontakt

ABMESSUNGEN
Abisolierlänge

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
TWIN BUS HD, 4-polig + Schirmung, Crimpanschluss

Steckereinsatz Buchseneinsatz
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MOD STL LWL SC 4 78.930.4256.0 10
MOD BUL LWL SC 4 78.920.4256.0 10

MOD ZBH LWL SC 78.990.4256.0 1

Technische Änderungen vorbehalten

SC Kontakt

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR SC Modul
Steckereinsatz SC Modul
Buchseneinsatz SC Modul
Adapter

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
SC Kontakt

TECHNISCHE DATEN
Kontaktanzahl 4
Einfügedämpfung < 0,5 dB
Für GI Faser 50 - 62,5 /125 µm
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

SC Steckereinsatz SC KontaktSC Buchseneinsatz

ABMESSUNGEN

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
SC Modul, 4-polig

SC Steckereinsatz SC Buchseneinsatz
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MOD ST RJ 45 78.930.4156.0 10
MOD ZBH RJ 45 78.990.4156.0 10
MOD BU RJ 45 78.920.4156.0 10

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR RJ 45
Steckereinsatz RJ 45
Adapter für Steckereinsatz RJ 45
Buchseneinsatz RJ 45

TECHNISCHE DATEN
Kontaktanzahl 8
Bemessungsspannung 50 V
Bemessungsspannung nach UL < 30 V
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Bemessungsstrom 1 A
Verschmutzungsgrad 3
Übertragungseigenschaften Kategorie, 6 für Class EA
Datenrate 10/100/1000 Mbit/s
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Adapter für 
RJ 45-Patchkabel

Steckereinsatz für Adapter und Adapter für RJ 45-Patchkabel werden miteinander verbaut. 
Siehe hierzu Bild nächste Seite.

Steckereinsatz AdapterBuchseneinsatz

ABMESSUNGEN

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
RJ 45

Steckereinsatz 
für Adapter

RJ 45-Buchsen-
einsatz
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78.999.4000.0 1
78.999.4100.0 1
78.999.4200.0 1
78.999.4300.0 1
78.999.4400.0 1
78.999.4500.0 1
78.999.4600.0 1
78.999.4700.0 1

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
900 MHz PiMF-Kabel, beidseitig mit
geschirmten RJ 45 Steckverbindern

RJ 45 Patchkabel - 0,25 m MOD ZBH RJ 45 0,25 m
RJ 45 Patchkabel - 0,5 m MOD ZBH RJ 45 0,5 m
RJ 45 Patchkabel - 1,0 m MOD ZBH RJ 45 1,0 m
RJ 45 Patchkabel - 2,0 m MOD ZBH RJ 45 2,0 m
RJ 45 Patchkabel - 3,0 m MOD ZBH RJ 45 3,0 m
RJ 45 Patchkabel - 5,0 m MOD ZBH RJ 45 5,0 m
RJ 45 Patchkabel - 7,5 m MOD ZBH RJ 45 7,5 m
RJ 45 Patchkabel - 10,0 m MOD ZBH RJ 45 10,0 m

TECHNISCHE DATEN
Übertragungseigenschaften Kategorie, 6 für Class EA
Datenrate bis 1000 Mbit/s
Aderaufbau 4x2xAWG26
Leiter Cu-Litze, blank
Kabelmantel LSZH-Mantel
Farbe grau*
Grenztemperatur -10 °C…+70 °C, -5 °C…+70 °C bewegt

RJ 45 konfektioniertes Kabel

Montage RJ 45 Patchkabel im Adapter

Steckereinsatz

* Kabellänge 0,25 m - weiß

ABMESSUNGEN

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
RJ 45-Patchkabel



MOD STC D-SUB 9 78.930.4056.0 10
MOD BUC D-SUB 9 78.920.4056.0 10

05.546.4300.8 100
02.127.1500.8 100
05.546.4300.7 100
02.127.1500.7 100

95.101.2800.0 1
revos MOD D-SUB 05.502.3000.0 1
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Technische Änderungen vorbehalten

REVOS MODULAR . MODULEINSÄTZE
D-Sub, 9-polig, Crimpanschluss

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Moduleinsatz revos MODULAR 9-polig
Steckereinsatz
Buchseneinsatz

Kontakte mm2   / AWG, gedreht ø 1 mm
Steckerkontakt Ag 0,52 – 0,82 / 20 – 18
Buchsenkontakt, Ag 0,52 – 0,82 / 20 – 18
Steckerkontakt, Au 0,52 – 0,82 / 20 – 18
Buchsenkontakt, Au 0,52 – 0,82 / 20 – 18

TECHNISCHE DATEN
Bemessungsspannung 50 V
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Bemessungsstrom 5 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 5 mm
Übergangswiderstand ≤ 3 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

ZUBEHÖR Typ Bestell-Nr. VPE
Crimpzange
Ausdrückwerkzeug

Steckereinsatz

Steckerkontakt

Buchseneinsatz

Buchsenkontakt

ABMESSUNGEN

Steckereinsatz Buchseneinsatz
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MOD MRG 6 78.210.4029.0 5
MOD MRK 6 78.200.4029.0 5

MOD MRG 10 78.210.4129.0 5
MOD MRK 10 78.200.4129.0 5

MOD MRG 16 78.210.4229.0 5
MOD MRK 16 78.200.4229.0 5

MOD MRG 24 78.210.4329.0 5
MOD MRK 24 78.200.4329.0 5
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K
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Technische Änderungen vorbehalten

REVOS MODULAR . MODULRAHMEN

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Modulrahmen revos MODULAR 2 Steckplätze, Gehäusebaugröße 6H
Zinkdruckguss
Für 2 Modul, A - B
Für 2 Modul, a - b

Modulrahmen revos MODULAR 3 Steckplätze, Gehäusebaugröße 10H
Zinkdruckguss
Für 3 Modul, A - C
Für 3 Modul, a - c

Modulrahmen revos MODULAR 4 Steckplätze, Gehäusebaugröße 16H
Zinkdruckguss
Für 4 Modul, A - D
Für 4 Modul, a - d

Modulrahmen revos MODULAR 6 Steckplätze, Gehäusebaugröße 24H
Zinkdruckguss
Für 6 Modul, A - F
Für 6 Modul, a - f

TECHNISCHE DATEN
PE Kontakt max. 0,3 Ω
Leistungsquerschnitt PE (Leistungsseite) 4 - 10 mm² / AWG 12 - 8
Leistungsquerschnitt PE (Signalseite) 1 - 2,5 mm² / AWG 18 - 14
Werkstoff Modulrahmen Zinkdruckguss
Steckzyklen 500
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C
Anmerkung Ein kompletter Steckverbinder muss jeweils eine Bedruckung 

in Groß- bzw. Kleinbuchstaben haben

Typ L l1
2 Steckplätze, Gehäusebaugröße 6H 51 44
3 Steckplätze, Gehäusebaugröße 10H 64 57
4 Steckplätze, Gehäusebaugröße 16H 84,5 77,5
6 Steckplätze, Gehäusebaugröße 24H 111 104

Baugröße 6 - 24, A - F 
Baugröße 6 - 24, a - f

ABMESSUNGEN

3 Steckplätze

2 Steckplätze

6 Steckplätze

4 Steckplätze



RM2 MC  2M A 78.330.4235.0 5

RM2 TS 2M M25T A1 25 78.363.4235.1 5
RM2 TS 2M M32T A1 32 78.364.4235.1 5

RM2 MC L 2M A 78.320.4235.0 5

78.340.4236.0 
 

5 
 

25 Z5.507.1553.0 10
25 Z5.507.1521.0 10
32 Z5.507.1753.0 10
32 Z5.507.1721.0 10

20 Technische Änderungen vorbehalten

REVOS MODULAR 2M . GEHÄUSE

TECHNISCHE DATEN
Werkstoff Aluminium
Farbe grau
Verriegelung Kunststoff
Dichtung bei Gehäuseunterteil NBR

Schutzart
Mit geeigneter Verschraubung IP65
Temperaturbereich -40 °C…+120 °C

Kabelabgang oben

Oberschalenträger  
ohne Verriegelung

Gehäuseunterteil 
mit Verriegelung

Wanddurchführung

Oberschale

Oberschalenträger

Gehäuseunterteil

Wanddurchführung

Bohrbild

ABMESSUNGEN

Bezeichnung Typ M Bestell-Nr. VPE
Oberschale Aluminium-Gehäuse
Oberschalenträger (ohne Verriegelung)
Kabelabgang oben
mit Gewindebohrung M25
mit Gewindebohrung M32

Gehäuseunterteil
Gehäuseunterteil mit Verriegelung

Wanddurchführung +  
3x Zugentlastungsklemme  
1 x 3-6 / 2 x 6-9,5

Zink-Druckguss-Gehäuse 
RM2 MP 2M Z 

ZUBEHÖR Typ M Bestell-Nr. VPE
Kabelverschraubung IP 68, Kunststoff grau Klemmbereich 7 – 16 mm
Kabelverschraubung IP68 Messing vernickelt Klemmbereich 11 – 18mm
Kabelverschraubung IP 68, Kunststoff grau Klemmbereich  15 – 21 mm
Kabelverschraubung IP68 Messing vernickelt Klemmbereich  15 – 21 mm
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revos BASIC

revos HD

revos MINI

revos  revos MOT

Technische Änderungen vorbehalten

Bohrbild

DAS PROGRAMM DER INDUSTRIE-
STECKVERBINDER IM ÜBERBLICK.

ALLGEMEINE MERKMALE:

 •  Salz- und seewasserbeständig, 
UV-beständig

 •  Einhand- und Zweihand-
verriegelung

 •  Schraub-, Feder-, Crimp-
anschlusstechnik

 • Gehäuse in Metall + Kunststoff

 • Kontakteinsätze 2- bis 216-polig

 • Ströme von 4 bis 100 A

 • Spannungen bis zu 5,5 kV
Die bewährte Steckverbinder-
familie in 6 – 48-polig – Mit dem 
größten Produktportfolio.

Die kompakte Steckverbinder-
familie in 3 – 12-polig und zwei 
Gehäuse-Materialien – Kunststoff + 
Zink-Druckguss.

Die hochpolige Steckverbinder-
familie in 15 – 64-polig für Ströme 
bis 10 A in den Baugrößen 10/15 
bis 32/50.

Die Steckverbinderfamilie  speziell 
für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen im 
Untertagebau.

Die Kunstoff-Steckverbinder-
familie – einfache und leichte 
Handhabung durch einzig-
artigen Verschluss.
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Produkte für spezielle Anforderungen, 
z. B. spezielle Kontaktbestückungen, 
komplette Kabelkonfektionierungen, 
vorkonfektio nierte Kabelsätze (Längen/
Anschlüsse)

 • Passgenau integriert

 •  Schnelle und fehlerfreie Montage vor Ort

 •  Schneller Austausch von Komponenten 
bei Service und Wartung

KABELLÖSUNGEN

 ▶  Kommissionierung nach Wunsch
 ▶ Konfektionierungsleistungen

 ▶ Hohe Fertigungstiefe
 ▶  Mehr Zeit für Ihre Kern kompetenzen

Sie benötigen eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene, individuelle Lösung?  
Sie möchten Montagezeit und Kosten durch optimierte Produktionsprozesse  
niedrig halten? Wir bündeln unser Know-how aus Entwicklung und Produktion 
in bereichsübergreifenden Teams und beantworten Ihre Fragen nach dem  
„Wie” immer mit der passenden maßgeschneiderten Antwort.

INDIVIDUELLE KUNDENLÖSUNGEN

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, unsere erfahrenen Fachleute klären in einem Erstgespräch gerne 
alle Details mit Ihnen ab.

Kundenspezifische 
Verkabelungslösungen.

 •  Maßgeschneidert auf Ihre  
Bedürfnisse abgestimmt

 •  Einfache Logistik – Bestellung der  
kompletten Lösung mit 
nur einer Artikelnummer

 •  Montagefertig in geprüfter  
Industrie qualität

ELEKTRISCHE VERTEILER

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Applikationen!



https://www.youtube.com/user/WielandElectric
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https://eshop.wieland-electric.com

ONLY ONE TAP AWAY
Unser Wieland E-Shop:
Über 25.000 Produkte – jederzeit

QR-Code scannen –
Produkte im E-SHOP

ansehen.

In unserem Online-Shop finden Sie alle 
Informationen zu unseren Produkten, 
Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel 
online mit Verfügbarkeitsprüfung.

INFOS TO GO 
Auf unserer Internetseite finden Sie sämtliche Broschüren 
von Wieland Electric zum Download:

Für Sie interessant:

https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads

Wieland on YouTube: 
Sehen Sie unsere  
Lösungen in Bewegung

Technische Beratung: 
Industry Solutions

Email: industry@wieland-electric.com

Weltweit: https://wie.li/kontaktinternational

https://wie.li/steckverbinder 
REVOS KATALOG
Industriesteckverbinder für raue Umgebungen
Bestell-Nr. 0530.0

https://wie.li/steckverbinder
https://wie.li/05300


0546.0 S 08/21

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:

HEADQUARTER
Wieland Electric GmbH 
Brennerstraße 10 – 14 
96052 Bamberg . Deutschland

Fon +49 951 9324-0 
Fax +49 951 9324-198 
info@wieland-electric.com

https://www.wieland-electric.com
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